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viaFlex 
Netwachter 2NUE

viaFlex Netwachter 2NUE

Behuizing

Materiaal Zelfdovend kunststof

Beschermingsgraad IP 20

Montage DIN-rail (TS 35)

Installatie positie Geen beperking

Klemcapaciteit 1 x 0,5 tot 2,5mm2

2 x 0,5 tot 1,5mm2

Gewicht 109g

Ingangscircuit

Nominale spanning (Un) N~400/230V

Tolerantie -30% tot + 30% Un

Vermogensverlies 11VA (1,2W)

Nominale frequentie AC 48 tot 63 Hz

Aan tijd 100%

Hersteltijd 500ms

Uitgangscircuit:

Nominale spanning 250V AC

Schakelcapaciteit 1250VA (5A / 250V)

Beveiliging 5A (snel)

Mechanische levensduur 20 x 106 schakelingen

Elektrische levensduur 2 x 105 schakelingen bij 1000VA Ohmse belasting

Schakelfrequentie Max. 6/min-1000VA, Ohmse belasting

Meldcontacten 2 stuks wissel

Meetcircuit:

Meet variabel AC sinusvormig 48 tot 63Hz

Aansluitingen N-L1-L2-L3

Instelling Vast op 195,5V (L-N)

Hysteresis C.a. 5%

Omgevingsvariabelen:

Omgevingstemperatuur -25 tot +55 °C

Opslagtemperatuur -25 tot +70  °C

Relatievenvochtigheid 15 tot 85%
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© Copyright 2022 ABB. Alle rechten voorbehouden.  
Wij behouden ons het recht voor om technische 
wijzigingen aan te brengen of de inhoud van dit document 
te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Niets uit 
deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm  
of middel, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van ABB.

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Toepassing bij gebruik met het viaFlex systeem, aansluitklemmen 110/111

Overige toepassingen, aansluitklemmen 21/24. Let op! Doorverbinding * verwijderen!

Maatvoering


