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viaFlex behuizing RA1-65

Afmetingen
Netvoeding

Noodvoeding

600 x 600 x 200 mm (H x B x D)
F/N/PE 50 Hz AC 230V 50-60 Hz
230V 50-60 Hz / 220V DC

Uitgangsspanning 220V DC
0 Omgevingstemperatuur 5...40°C
Isolatieklasse |
Beschermingsgraad IP 65
Kleur behuizing Grijs (RAL 7035)
Materiaal behuizing Metaal
Gewicht 21 kg
Aantal groepen 2 stuks (één viaFlex OS-module)
Vooraanzicht Boorpatroon Montageplaat
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viaFlex behuizing RA1-65

Busleiding 1

Busleiding 2

Potentiaalvrije
melding voor
lichtsturing

Schakelingang 1

Schakelingang 2

Schakelingang 3

Schakelingang 4
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