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viaFlex behuizing RA1

Afmetingen

Netvoeding
Noodvoeding
Uitgangsspanning
Omgevingstemperatuur
Isolatieklasse
Beschermingsgraad
Kleur behuizing
Materiaal behuizing
Gewicht

Aantal groepen

450 x 300x 132 mm (H x B x D)
F/N/PE 50 Hz AC 230V 50-60 Hz
230V 50-60 Hz / 220V DC

220V DC

5...40°C

1l

IP 20

Grijs (RAL 7035)

Polycarbonaat

7 kg

2 stuks (één Sentara OS-module)

Vooraanzicht

Binnenkant

Binnenkant

400
450

AR
216 42
00



viaFlex behuizing RA1
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© Copyright 2022 ABB. Alle rechten voorbehouden.

Wij behouden ons het recht voor om technische
wijzigingen aan te brengen of de inhoud van dit document
te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Niets uit
deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm

of middel, elektronisch, mechanisch, door fotokopieén,
opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van ABB.

Voeding AC/DC
vanuit de viaFlex CPS

1 of via een SO1F lasdoos

(max. voorzekering 25A)

Voeding AC van de lokale
(onder) verdeler

(max. voorzekering 25A)
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