AL HR HD
oW

LATT ANVANDARVANLIG MOTORSTYRNING SOM GER BRA ENERGIBESPARING

Frekvensomriktare och mjukstartare
for lagspanning
Katalog




Frekvensomriktare
och mjukstartare for
lagspanning.
Anvandarvanlig motor-
styrning som ger bra
energibesparing.



Innehall

04-05

06

06-07

08-13

14-19

20-22

23-25

26-37

38

39

40-45

46-49

50-51

52

53

54

Smidig motorstyrning och
energibesparing

Valj ratt frekvensomriktare for
din tillampning

Tabell for val av ABB:s
frekvensomriktare

Standardfrekvensomriktare
ACS480, ACS580

Mikrofrekvensomriktare
ACS55, ACS150

Frekvensomriktare for maskin-
applikationer ACS355

Frekvensomriktare for generella
maskinapplikationer ACS310

Tillval

ABB:s mjukstartare
Hur vi hjalper industrin

Valjarguide for mjukstartare
Mjukstartare
Tillbehor

Varldens mest omfattande
sortiment av frekvensomriktare

Service som matchar dina behov
Frekvensomriktarservice

Oka livslingden och sikra
hogsta prestanda



4 KATALOG FREKVENSOMRIKTARE OCH MJUKSTARTARE FOR LAGSPANNING

Smidig motorstyrning och
energibesparing

Vad ar en frekvensomriktare?

En frekvensomriktare ar en elektronisk enhet som
anvands for att reglera varvtal och vridmoment
hos en vanlig asynkronmotor. Motorn kan i sin tur
driva en last, som till exempel en flakt, en pump
eller en transportor.

Produkterna som i denna text kallas frekvens-
omriktare kan aven kallas drivsystem, varvtals-
reglerade drivsystem eller vaxelriktare.

Vad ar en mjukstartare?

Mjukstartaren forlanger motorns livslangd
genom att minska elektriska pafrestningar och
mekaniskt slitage. Den gor det genom att géra
det méjligt att optimera starten, minska start-

strommarna som med traditionella startmetoder
annars skulle kunna utgéra en pafrestning pa
motorn. Med mjukstartarens manga inbyggda
motorskydds-funktioner sdkerstalls att motorn ar
skyddad.

ABB - global marknads- och teknikledare inom
omradet frekvensomriktare

ABB (www.abb.se) ar ledande inom kraft- och
automationsteknik. Vara Iésningar forbattrar
prestanda och minimerar miljépaverkan for
energiforetag och industrier. ABB ar varldens
storsta frekvensomriktartillverkare. ABB-
koncernens bolag verkar i cirka 100 lander och har
over 140 000 medarbetare runt om i varlden.

Elmotorer forbrukar omkring 65 % av all elektrisk energi som
anvands av industrin. Och danda matas bara 10 % av dessa

motorer via frekvensomriktare.

Mjukstartare ar det basta valet nar en tillampning
kraver hastighets- och momentstyrning endast
under uppstarten. Mjukstartaren férhindrar att
en stor mangd strém férbrukas i starten av
motorn genom att successivt slappa fram strém
med allt hégre spanning. Detta férlanger livs-
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langden pa motorn eftersom mindre strom bety-
der lagre temperatur i motorn. Frekvensomrik-
tare ar det basta valet nar hastighetsreglering
enbart under uppstart inte ar nog, nar stora
energibesparingar maste goras, anpassad motor-
styrning kravs eller nar fler funktioner behdvs.




SMIDIG MOTORSTYRNING OCH ENERGIBESPARING

Forbattra dina processer med
mjukstartare och omriktare

@ Okad livslangd

Reducerad startstrém minskar den elektriska
spanningen pa motorn och i ndtet. Mjuk 6kning
till full fart minskar ocksa mekaniskt slitage pa
utrustningen vilket férlanger livslangden.

@ Okad produktivitet

Med hjalp av mjukstartare och frekvens-
omriktare 6kas produktiviteten i anlaggningen
genom att antalet oavsiktliga stopp som
orsakas av onddig upphettning av motorn eller
plétsliga haverier pa grund av hég mekanisk
pafrestning minskas.

® Minskat underhallsbehov

Genom att styra varvtal och vridmoment hos
motorn efter behov minskar forslitningen pa
motor och drivlinans utrustning.

Optimera din process ytterligare
med frekvensomriktare

@® Stor energibesparing

Istdllet for att lata motorn arbeta kontinuerligt
vid maximalt varvtal kan anvdandaren via frek-
vensomriktaren lata motorn arbeta vid optimalt
varvtal for aktuellt behov.

® Optimal processtyrning

En frekvensomriktare later drivsystemet arbeta
vid optimalt varvtal och moment, utan att nog-
grannheten minskar. Detta bidrar till mera lik-
formig produktkvalitet och produktionstakt.

® Effektiv systemuppgradering

En frekvensomriktare kan i manga fall ersatta
ventiler, drev och drivremmar. Den lagre start-

strommen underldttar natdimensioneringen.

Gemensamma egenskaper hos frekvensomriktare och mjukstartare

Enkla att valja

Valet av omriktare eller mjukstartare behover
inte vara svarare an att valja effektomrade,
spanning och strom. Valet kan kompletteras
med detaljerad dimensionering och tillagg av
olika tillval.

Enkla att képa

ABB:s frekvensomriktare och mjukstartare ar
tillgangliga fran ABB och utvalda samarbets-
partners. Kontakta ABB for narmare information

- Enkla att installera

Omriktarna och mjukstartarna ar enkla att
installera och finns med olika monterings-
alternativ, inklusive vagg- och skapmontering.
Enkla att anvdanda

Eninstallerad och idrifttagen omriktare eller
mjukstartare ar éverraskande enkel att anvanda.
Samma anvandargranssnitt anvands saval for
omedelbara varvtalsjusteringar som for
anpassning av mer avancerade parametrar.

Att vdlja mellan en frekvensomriktare och en mjukstartare

Identifiera tillimpningen

1 Ar det en tillimpning med konstant varvtal,

2  Arhastighets- och momentstyrning under start
tillrackligt,

3 Arenmjuk start tillrdckligt,
=> Vilj en mjukstartare

Mjukstartare erbjuder ett komplett sortiment fér

tillampningar med konstant moment. Se valjverktyget for

mjukstartare pa sidan 37 for att vdlja ratt mjukstartare.

eller en tillampning med variabelt varvtal?

eller behdver hastighet och vridmoment dven kontrolleras
under drift?

eller ar energieffektivitet dnskvart?
= Vilj en frekvensomriktare

Frekvensomriktare for variabelt varvtal ar det ratta valet
for tillampningar med variabelt varvtal. Se valjverktyget
fér omriktare pa sidan 6 for att vélja ratt omriktare.

Exempel pa tillaimpningar:

Mjukstartare: pumpar, kompressorer, flaktar, transportband, bogpropellrar, krossar etc.
Omriktare for variabelt varvtal: transportband, flaktar, blandare, kvarnar, hissar, kranar etc.
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valj ratt frekvensomriktare
for din tillampning

Steg Val av omriktare och tillampning f\tgérd

1 Identifiera tillimpningen Ga till steg 2.
Identifiera typen av applikation och de uppsatta kraven pa frekvensomriktaren.

2 Samla lastdata: systemets tréghet, nédvandiga accelerations- och Ga till steg 3.
retardationshastigheter, min- och maxhastigheter, 6verbelastningskrav etc.

Denna information kan ofta bestammas utifran den befintliga motors prestanda.

3 Samlain motorns data: vridmoment, effekt (kW), ndtspanning (V), isolationsklass, Ga till steg 4.
hastighet, stréom, etc.

Oavsett om en befintlig eller en ny motor anvands ar denna information kritisk for valet
av frekvensomriktare..

4 Vilj en frekvensomriktare Ga till steg 5.
Jamfér de data som samlats in i steg 1 - 3 med tabellen éver omriktarfunktioner pa sidan
5. Valj en enhet som uppfyller motorns krav och har alla programfunktioner som behévs
for tillampningen.

5 Har frekvensomriktaren ratt effekt (kW) och markstrém (A)? Omja,
Den valda omriktaren maste kunna férse motorn med nédvandig strom for att ga till steg 6.
astadkomma det vridmoment som kravs bade vid normala férhallanden och vid 6verlast. Om nej, ga till steg 4.
Valj strém i tabellerna pa sidorna 10, 13, 16, 19, 22 eller 25 beroende pa vilken omriktare
som valts.

6 Har frekvensomriktaren ratt kapsling och miljédata? Omja,
Vald frekvensomriktare maste ha en kapsling som ar tillrdcklig fér den omgivning och gatill steg 7.
milj6 den ska installeras i. Den maste ocksa dimensioneras for applikationens héjd 6ver Om nej, ga till steg 4.
havet och omgivande temperatur.

7 Har frekvensomriktaren de funktionersom tillampningen kraver? Omja,
Den valda omriktaren maste ha funktioner som matchar tillampningen. Den maste ocksa ga till steg 8.
ha lamplig hardvara (in- och utgangar, aterkoppling, kommunikation etc.) fér att passa Om nej, ga till steg 4.
tilldmpningen.

8 Har frekvensomriktaren den motorstyrningsprestanda som tillampningen kraver? Omja,
Den valda omriktaren maste kunna producera behévt vridmoment vid aktuella hastig- ga till steg 9.
heter. Den maste ocksa kunna styra hastighet och vridmoment beroende pa tillamp- Om nej, ga till steg 4.
ningens krav.

9 Gratulerar!

Du har nu valt en frekvensomriktare med de funktioner och prestanda som behovs fér
den aktuella tillampningen.

Tabell for

val av frekvensomriktare

ABB:s ABB:s omriktare

ABB :s omriktare for

mikrofrekvensomriktare for maskin- generella maskinapplikationer
applikationer

Tillimpningsomrade ACS55 ACS150 ACS355 ACS310 ACS480 ACS580
Pumpar och omrérare [ ] [} [ J [} [ ] [ ]
Flaktar [ J [ [ ] [ ] [ ] [ ]
Transportorer [ ] [ J [ J - [ J [ J
Materialhantering [ ] [ J [ J - [ J [ J
Traningsutrustning [ J [ J - - - -
Vitvaror [ ] [ - - - -
Portar, dérrar, grindar o [ ) [ ] - [ ) -
Kompressors - - [ J [ J [ J [ J
Skarande bearbetning, saxar, sagar - - [ ) - [ ) [ ]
Extrudrar - - [ ] - [ [ ]
Verktygsmaskiner, blandare,
omrorare - - [ - [
Spinnmaskiner - [ ] [ J - [ [ ]
Centrifuger - - [ - - [ J
Processlinjer - - - - - [ J




TABELL FOR VAL AV ABB-FREKVENSOMRIKTARE 7
Specifikation ACS55 ACS150 ACS355 ACS310 ACS480 ACS580
Spannings- och effektomraden 1-fas, 1-fas, 1-fas, 1-fas,
100till120V:  200till240V:  200till240V:  200till 240 V:
0,18till0,37 kw 0,37 till2,2kw 0,37till2,2kw 0,37 till 2,2 kW
1-fas, 3-fas, 3-fas, 3-fas,
200till240V:  200till240V:  200till240V: 200 till 240 V:
0,18till2,2kw 0,37 till 2,2 kW 0,37 till 11 kW 0,37 till 11 kW
3-fas, 3-fas, 3-fase, 3-fas, 3-fas,
380till480V: 380till480V: 380till480V: 380till480V: 380till480V:
0,37 till 4 kW 0,37 till 22 kW 0,37 till 22 kW 0,75 till 22 kW 0,75 till 500 kW
Skydds- 1P20 ([ ] ([ ] ] (] ([ ]
klasser P21 _ _ o o _ °
IP54/1P55 = - - - = [ B
IP66/1P67 - - [ B - = -
Moterings- Optimerad foér (] ] ] [ ] [ ] -
satt skapmontage
Optimerad fér - - @ (1P66/67- - - [ ]
vaggmontage utférande)
Program- Parameterprogrammering [ J [ J [ J [ J [ ] [ ]
mering Sekvensprogrammering - - [ J - - [ ]
Manniska- Basmandverpanel - [ J [ J [ J o o
maskin- =
° ; Hjalpmandverpanel - - O/® (medIP66/67- (e] [} [ J
granssnitt utforande)
Hjdlpmandéverpanel med - - - - o (¢]
bluetooth-lank
Omgivningstemperatur 0 till +40°C -10till +40 °C, -10 till +40 °C, -10till +50 °C, -10till +50 °C, -15till +40 °C,
vid markstrém ingen frost ingen frost frost tillats ej. frost tillats ej. frost tillats ej.
och 5 kHz kopp- tillaten, tillaten, Fran +50 till Fran +40 till
lingsfrekvens +50 °C med +50 °C med +60 °Cvid +50 °Cvid
upp till +50 °C 10% ned- 10% ned- nedstampling.  nedstampling.
vid nedstamp- stampling. stampling.
ling, -20 °C med
restriktioner.
In-och Digitala in- och utgangar 3/0 5/0 5/1 5/1 6/0 6/0
utgangar Reldutgangar 1 1 1 1 3 3
+ (2 som tillval)
Analoga in- och utgangar 1/0 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2
Varvtalsaterkoppling - - (e] - - -
Féltbuss- Modbus RTU - - o o [ J [ J
protokoll Profibus DP - - o - o o
som stéds
DeviceNet™ - - o - (e] (e]
LonWorks® - - o - =
ControlNet - - - - o o
CANopen® - - (o] - (¢) o
Ethernet (Modbus/TCP) - - (o] - (o] (o]
Ethernet (EtherNet/IP™) - - o - o o
Ethernet (EtherCAT®) - - o - o O
Ethernet (PROFINET 10) - - (o] - o o
Ethernet (POWERLINK) - - - - (o] (o]
EMC- C3,inom industri ( ] [ J [ J [ J [ J [ J
férenlighet C2,inom handel ( ] (o] (o] (o] [ J [ J

(EN 61800-3) (installation utférd av

EMC-experter)

C1,inom handel O (emission O (emission O (emission O (emission O (emission

via ledning) via ledning) via ledning) via ledning) via ledning)

Reaktorer Ingangsreaktorer (o] (e] o o O
Utgangsreaktorer (e] (e] (e] o (0]

Bromschopper - [ J [ J - [
Féreslagen max. motorkabellangd 30till 50 m 30till60m 30till60m 30till60m 50till 100 m
Moduleringsfrevens upp till 16 kHz  upptill16 kHz  upptill16 kHz upptill16 kHz upp till 12 kHz
Utfrekvens 0till120/130 Hz 0 till 500 Hz 0 till 599 Hz 0 till 599 Hz 0 till 500 Hz
Overbelastningskapacitet 150% under 60s 150% under 60s, 150% under 60s, 110% under 60s, 150% under 60s,

180%under2s 180%under2s 180%under2s 180%under2s

O (emission

via ledning)

® (inbyggd)

(e]

.2)

100 till 300 m
upp till 12 kHz
0 till 500 Hz
150% under 60s,
180% under 2 s®
7

o

o

o

[ J

[ J

Antal forinstallda varvtal 1 3 7 7 7
PC-verktyg Idrifttagningsverktyg o - o o o
Offline- - (o] o (0] (0]
programmeringsverktyg
Idrifttagningsverktyg - - - - -
Godkannanden CE, UL, cUL, C-Tick, EAC [ J [ J [ J [ J [ J
RoHS-foérenlighet o (] (] [ ] [ ]
@ = standard D 1P66/67- och IP54/55-utféranden
O =tillval 2 Upp till R3 som standard
- =ejtillganglig * ACS580-01-293A-4 130% under 60, ACS580-01-430A-4 125% under 60 s

och ACS580-04-880A-4 140% under 60s.
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ABB standardfrekvensomriktare

ACS480, 0,75 till 22 kW

- Vart erbjudande

225480 byggstor- ACS480 ar ett fardigt paket med de viktigaste

lekar: R1, R2, R3, R4 funktionerna inbyggda som standard, vilket for-
enklar valet av omriktare och gor ytterligare
maskinvara 6verflodig. Installningsmenyer och
assistentfunktioner méjliggdr snabb installation,
idrifttagning, anvandning och underhall.

Med sin anpassade storlek fér skapmontage och
sina inbyggda funktioner &r ACS480 en bra pass-
ning for variabla vridmoment och grundlaggande
hastighets-applikationer, dar enkelhet, tillforlit-
lighet och effektivitet ar viktigt. Om daremot mer
kraft eller fler funktioner beh&vs ar ACS580 ett

utmarkt val.

o b
" .
A.’I r-l"f""""-i i ﬂ‘ 1
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Funktion Fordel Kundvidrde

Manoverpanel och guidande
installningsmeny med stéd
for flera sprak

Optimerad for skap-
installation med enhetlig
héjd och djup.

Allt vasentligt inbyggt

Energieffektivitets-
funktion

Sakerhetsfunktioner som
ingar som standard

Enkel idrifttagning, konfigurering,
6vervakning och felsékning. Inget behov
av att kunna parametrar med den primara
installningsmenyn.

Hogsta effektdensitet mot de flesta
jamfodrbara produkterna pa marknaden.
Flera frekvensomriktare kan installeras sida
vid sida.

Integrerat C2 EMC-filter, Safe-torque off,
bromschopper och Modbus RTU finns
inbyggt for att forenkla val, bestallning och,
installation.

Stod for hogeffektiva motorer mojliggoér
basta systemeffektivitet. Energioptimerare
sdkerstaller maximalt vridmoment per
ampere. Och information om energi-
effektivieten hjdlper dig att 6vervaka och
spara energin som anvands i din process.
Integrerad, certifierad sakerhet med Safe
torque off enligt SIL3/PL e, vilket uppfyller
Maskindirektivet.

Betydande tidsbesparing. Frekvens-
omriktaren talar ditt sprak. Inget behov av
handbdcker eftersom hjalpfunktionen redan
arinbyggd i panelen.

Detta sparar kostnader, utrymme och
tid.

Minskar mangden externa komponenter och
manuellt arbete. Standardomriktare
tillgénglig fran centralt lager med enkel
logitstik och ingen extra konfiguration
behdvs.

Energibesparingar genom férbattrad
energihushallning.

Uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EG,
EN/IEC 61800-5-2:2007. Kostnadseffektiv
och certifierad I6sning for sdkert maskin-
underhall.




ACS480, 0,75 TILL 22 KW

In- och utgangar

Figuren visar fabriksinstallda in- och
utgangar pa ACS480. Allaingangar och
utgangar ar fritt programmerbara.

Basenheten innehaller:

. 2 digitalaingangar

. 1relautgang

« Safe torque off (SIL3/PL e)

Foljande av anslutningarna har
1/0-modulen (RIIO-01):

. 2 analogaingangar

. 2 analoga utgangar

- 4 digitalaingangar

. 2 relautgangar

Standardleveransen inkluderar en I/O-
modul. Om en faltbussadapter behévs
levereras den istallet for I/O-modulen. Om
1/0 pd basenheten inte racker nar en
faltbussadapter anvands, kan en extra

o—|
|

1till 10 kohm

Terminal

Betydelse Forinstallda styranslutningar fér makrot

Referensspanning och analoga ingangar och utgangar

SCR Signalkabelskarm

All Ext. frekvensreferens: 0...10 V?
AGND Gemensam nolla for Al

+10V Referensspanning 10V DC

Al2 Ej konfigurerat

AGND Gemensam nolla fér Al

AO1 Frekvens: 0...20 mA

AO2 Motorstrém: 0...20 mA

AGND Gemensam nolla fér AO

Hjalpspanningsutg. och programmerbara digitala ing.

I
L

4
J

+24V
DGND
bCOM

Hjdlpspanningsutgang +24 V DC, max. 200 mA
Gemensam nolla fér hjalpspanningsutgangar
Digital ingdng gemensam for alla

Stopp (0)/Start (1)

DI2 Fram (0)/Back (1)

DI3 Val av konstant frekvens

Dl4 Val av konstant frekvens

DI5 Rampinstallning (0)/Rampinstallning (1)
DI6 Ej konfigurerat

Reldutgangar

I/O-férlangning (BIO-01) anvéndas ——— 48 " Roic Redo drift
monterad under filtbussadapter. 20 ROlA 250V AC/30V DC
14 _l\_n
K——+—21  roiB 2A
——————22  Rroac ———— I drift
23 RrO2A | 250V AC/30V DC
%
K——+—24  rozs —! 2A
5 rox ————Fa
26 RO3A K 250V AC/30V DC
%
—|Q—|:|—- RO3B —1 2A
EIA-485 Modbus RTU
29 B+
30 A- Integrerad Modbus RTU (EIA-485)
31 DGND
S100 TERM&BIAS  Termineringsbrytare for seriedatalank
Safe torque off
34 SGND Safe torque off. Fabriksanslutning. Bada
35 INL kretsarna maste vara slutna fér att frekvens-
omriktaren ska starta. Se kapitlet The Safe
36 IN2 torque off function i frekvensomriktarens
37 OUT1 hardvaruhandledning.
42 +24V
43 DGND
44 DCOM
Matt och vikter
Byggstorlek H w D Vikt
(mm) (mm) (mm) (kg)
R1 223,0 73,0 207,1 1,77 H
R2 223,0 96,6 207,1 2,35
R3 220,0 171,7 207,1 3,52
R4 240,0 260,0 212,1 6,02
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Typer och spanningar

Pumpar och Tung drift ABB-typkod f6r IP20-enheter Bygg-
flaktar storlek
PLd lLd PHd IHd
(kw)  (A) (kw)  (A)
3-fas, U, =400V (380-480 V). Dessa effektvirden dr vid nominell spéanning 400 V.
0,75 2,5 0,55 1,8 ACS480-04-02A7-4 R1
1,1 3,1 0,75 2,6 ACS480-04-03A4-4 R1
1,5 3,8 1,1 3,3 ACS480-04-04A1-4 R1
2,2 5,3 1,5 4 ACS480-04-05A7-4 R1
3 6,8 2,2 5,6 ACS480-04-07A3-4 R1
4 8,9 3 7,2 ACS480-04-09A5-4 R1
55 12 4 9,4 ACS480-04-12A7-4 R2
7,5 16,2 5,5 12,6 ACS480-04-018A-4 R3
11 23,8 7,5 17 ACS480-04-026A-4 R3
15 30.5 11 25 ACS480-04-033A-4 R4
18,5 36 15 32 ACS480-04-039A-4 R4
22 42,8 18,5 38 ACS480-04-046A-4 R4
22 48 22 45 ACS480-04-050A-4 R4
Latt 6verbelastning Data for tung drift
P Typisk motoreffekt vid latt 6verbelastning Py Typisk motoreffekt vid tung drift
U Kontinuerlig strém som tillater 110% I yunder 1 min/10 min [ Kontinuerlig strém som tillater 150% l,q under 1 min/10 min

vid 50 °C vid 50 °C

For ytterligare teknisk information, se ACS480 katalog (3AUA0000145061 EN)
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ABB:s omriktare for generella

maskinapplikationer
ACS580, 0,75 till 500 kW

- Vart erbjudande
01

ACS580 byggstorlekar:
R1, R2, R3,R5, R6, R7

ACS580 levereras fran fabrik klar for att styra
pumpar, flaktar, transportérer, blandare och

manga andra tillampningar med variabelt eller

konstant moment. De viktigaste funktionerna ar
inbyggda som standard. Detta férenklar valet av
omriktare och gor ytterligare maskinvara over-
flédig. Enkla installningsmenyer och assistent-

funktioner méjliggdr snabb installation

01

1‘%

ANE

=

och idrifttagning, och ger enkelhet i anvandning
och underhall.

Frekvensomriktare ACS580 uppfyller kraven fran
nya omriktaranvandare, installatorer, elektriker,
OEM-kunder, systemintegrerare och apparat-
skapsbyggare.

om—e

ARE

Funktion

Fordel

Kundvarde

Mandéverpanel och primar
instdllningsmeny med st6d
for flera sprak.

Installation och
idrifttagning.

Anslut till allménna
lagspanningsnat.

Enkel idrifttagning, konfigurering,
o6vervakning och felsékning. Inget behov
av att kunna parametrar med den primara
installningsmenyn.

Hogre effekttathet an de flesta jamférbara
produkter pa marknaden. Flera frekvens-
omriktare kan monteras sida vid sida.

Integrerat EMC-filter av kategori C2
(miljoklass 1) for byggstorlekarna RO till
R9 eller av kategori C3 (miljoklass 2) for
byggstorlekarna R10 till R11, och reaktor
(aktuella 6vertonsnivaer) som standard.

Betydande tidsbesparing. Frekvens-
omriktaren talar ditt sprak. Inget behov av
handbé&cker eftersom hjalpfunktionen
redan dr inbyggd i panelen.

Detta sparar kostnader, utrymme och
tid.

Garanterar att produkten kan anvdandas
i offentliga installationer, varfér inga
ytterligare filter eller konstruktions-
insatser kravs.

Energieffektivitets-
funktion.

De inbyggda energieffektivitetskalkylatorerna
overvakar forbrukade och sparade kWh,

Energibesparingar genom forbattrad
energihushallning.

reduktion av CO2-utsldpp och sparade pengar.
Energioptimerare sdkerstaller maximalt
vridmoment per ampere. Den viggmonterade
frekvensomriktaren uppfyller den hégsta IE2-
klassen (EN 50598-2) fér energieffektivitet. Den
ar kompatibel med hogeffektiva IE4-motorer.

Sakerhetsfunktioner som
ingar som standard
Maskindirektivet.

Integrerad, certifierad sakerhet med Safe
torque off enligt SIL3/PL e, vilket uppfyller

Uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EG,
EN/IEC 61800-5-2:2007. Kostnadseffektiv
och certifierad |6sning for sdkert maskin-
underhall.
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In- och utgangar

Figuren visar fabriksinstallda in- och
utgangar pa ACS580. Allaingangar och
utgangar ar fritt programmerbara.

Signal cable shield (Screen)

Output frequency/speed
reference, 0 to 10 V 1

Analog input circuit
common

Reference voltage
+10 VDC, max 10 mA

Not in use by default

Analog input circuit common

Aux. voltage output
+24 VDC, max 200 mA

Aux. voltage output common
Digital input common
Stop/Start

Forward/Reverse
Constant speed
selection

Constant speed
selection
Acceler. and
deceler. selection

PROGRAMMABLE DIGITAL
INPUTS (ABB Standard
macro defaults shown)

Not used

DriveCustomizer (CCA-01)

KATALOG FREKVENSOMRIKTARE OCH MJUKSTARTARE FOR LAGSPANNING

LU

|

Control panel (R1-45)

max. 500 ohm
Output frequency
0to20 mA

Output current
0 to20 mA

Analog output circuit
common

PROGRAMMABLE RELAY
OUTPUTS

250 V AC/30V DC Ready

250 V AC/30V DC Running

250 V AC/30V DC Fault (-1)

Fieldbus adapter 43#4
é ouT2 sT0
2% - SGND (Safe torque off)
wis INL
Yoo A IN2
232 EMC ®
T
é ‘?; GND EMC filter disconnector
@
L
3-phase power supply L2 AC motor
Brake chopper ¥
L3 W1  BRK+ BRK-
Matt och vikt
Vaggmonterade enheter IP21 Vaggmonterade enheter IP55
Bygg- H* w D Vikt Bygg- H* w D Vikt
storlek (mm) (mm) (mm) (kg) storlek (mm) (mm) (mm) (kg)
R1 373 125 223 4,6 R1 403 128 232 51
R2 473 125 229 7,5 R2 503 128 239 6,7
R3 490 203 229 13,8 R3 490 206 237 13,0
R4 636 203 257 19,0 R4 636 206 265 20
R5 732 203 295 28,5 R5 732 203 320 29
R6 727 252 369 45 R6 727 252 380 43
R7 880 284 370 54 R7 880 284 381 56
R8 965 300 393 69 R8 965 300 452 77
RO 955 380 418 97 RO 955 381 477 103
*) Front height of the drive with glandbox *) Front height of the drive with glandbox
= " Omriktarmoduler
- Bygg- IPOO/UL 6ppen typ
1 storlek H w D vikt
e i (mm) (mm) (mm) (kg)
= : H R10 1462 350 529 162
m iy E R11 1662 350 529 200

x../wl

IP55
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Typer och spanningar
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Pumpar och Tung drift ABB-typkod ABB-typkod Bygg-
flaktar for 1P21/1P00- for IP55- storlek
enheter? enheter?
kW) R W) @)
3-fas AC-matning, 380, 400, 415V
0,75 2,5 0,55 1,8 ACS580-01-02A7-4 ACS580-01-02A7-4+B056 R1
1,1 3,1 0,75 2,6 ACS580-01-03A4-4 ACS580-01-03A4-4+B056 R1
1,5 3,8 1,1 3,3 ACS580-01-04A1-4 ACS580-01-04A1-4+B056 R1
2,2 5,3 1,5 4 ACS580-01-05A7-4 ACS580-01-05A7-4+B056 R1
3 6,8 2,2 5,6 ACS580-01-07A3-4 ACS580-01-07A3-4+B056 R1
4 8,9 3 7,2 ACS580-01-09A5-4 ACS580-01-09A5-4+B056 R1
5,5 12 4 9,4 ACS580-01-12A7-4 ACS580-01-12A7-4+B056 R1
7,5 16,2 5,5 12,6 ACS580-01-018A-4 ACS580-01-018A-4+B056 R2
11 23,8 7,5 17 ACS580-01-026A-4 ACS580-01-026A-4+B056 R2
15 30,4 11 24,6 ACS580-01-033A-4 ACS580-01-033A-4+B056 R3
18,5 36,1 15 31,6 ACS580-01-039A-4 ACS580-01-039A-4+B056 R3
22 42,8 18,5 37,7 ACS580-01-046A-4 ACS580-01-046A-4+B056 R3
30 58 22 44,6 ACS580-01-062A-4 ACS580-01-062A-4+B056 R4
37 68,4 30 61 ACS580-01-073A-4 ACS580-01-073A-4+B056 R4
45 83 37 72 ACS580-01-088A-4 ACS580-01-088A-4+B056 R5
55 100 45 87 ACS580-01-106A-4 ACS580-01-106A-4+B056 R5
75 138 55 105 ACS580-01-145A-4 ACS580-01-145A-4+B056 R6
90 161 75 145 ACS580-01-169A-4 ACS580-01-169A-4+B056 R7
110 196 90 169 ACS580-01-206A-4 ACS580-01-206A-4+B056 R7
132 234 110 206 ACS580-01-246A-4 ACS580-01-246A-4+B056 R8
160 278 132 246% ACS580-01-293A-4 ACS580-01-293A-4+B056 R8
200 345 160 293 ACS580-01-363A-4 ACS580-01-363A-4+B056 R9
250 400 200 363*% ACS580-01-430A-4 ACS580-01-430A-4+B056 R9
250 485 200 361 ACS580-04-505A-4 - R10
315 575 250 429 ACS580-04-585A-4 - R10
355 634 250 aT77 ACS580-04-650A-4 - R10
400 715 315 566 ACS580-04-725A-4 - R11
450 810 355 625 ACS580-04-820A-4 - R11
500 865 400 725%*%) ACS580-04-880A-4 - R11

YAssistentmandverpanel (+3J400) ingar i alla E-nummersatta ACS580

Latt 6verbelastning

ACS580, data for tung drift

P

Ld
/

Ld

Typisk motoreffekt vid latt 6verbelastning

Kontinuerlig strém som tillater 110% /
under 1 min/10 min vid 40 °C

P,
[}

Hd

Hd

Typisk motoreffekt vid tung drift

Kontinuerlig strém som tillater 150% /,,,
under 1 min/10 min vid 40 °C

* Kontinuerlig strom som tillater 130% /,,
under 1 min/10 min vid 40 °C

** Kontinuerlig strom som tilldter 125% /,,,
under 1 min/10 min vid 40 °C

**% Kontinuerlig strom som tillater 140% /,,,
under 1 min/10 min vid 40 °C

For ytterligare teknisk information, se ACS580 katalog (3AFE0000145061 EN) eller ABB:s produktguide for
frekvensomriktare (3AFE68401771 EN)
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ABB:s mikrofrekvensomriktare
ACS55, 0,18 till 2,2 kW

- Vart erbjudande
01

ACS55 byggstor-
lekar: A, B, C, D

Frekvensomriktare ACS55 kan enkelt integreras i
befintliga apparatskap och dar ersatta kontak-
torer och motorstartapparater. Enhetens sma

matt gér den idealisk for nyinstallationer och
varje sammanhang dar det kravs varvtalsreglering
av asynkronmotorer. Fér nya anvandare av
frekvensomriktare gor granssnittet med DIP-
omkopplare och potentiometrar det enkelt och

smidigt.

R

wge-
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Frekvensomriktare ACS55 uppfyller kraven fran
nya anvandare, installatorer, OEM-kunder och
apparatskapsbyggare.

-

i
0 iy
: el -
S
1 &
" _I'_"n' :
01
Funktion Fordel Kundvidrde
Enfasmatning Lampliga fér enfasiga tillampningar i hem Undviker de kostnader foér kabeldragning och

Smalt utférande

Flexibel installation

H6g kopplingsfrekvens

Integrerat EMC-filter som
standard

Enkel konfigurering

DriveConfig-paket,
PC-hjalpmedel

och butiksmiljé.
Kan enkelt byggas in i de flesta elskap.

Montering med skruvar eller pa DIN-skena,
sidledes eller sida vid sida.

Lagt motorljud.
Elektromagnetisk kompatibilitet.

Snabb installning med DIP-omkopplare och
potentiometrar

DriveConfig-paketet dr ett PC-verktyg som
anvands for att stalla in frekvensomriktar-
parametrar och snabbt ladda upp para-
meteruppsattningen till en frekvensom-
riktare utan att den behdver vara
spanningssatt. DIP-omkopplare och poten-
tiometrar pa frekvensomriktarens front-
panel deaktiveras efter installning med
hjalp av DriveConfig-paketet. Darmed und-
viker man att slut-anvdndaren dndrar in-
stdllningarna.

installation som féljer med trefasmatning
Skapen kan géras mindre eller
komponenterna packas tatare.

Samma omriktartyp kan anvandas i olika
skaputféranden, vilket ger flexibilitet och
enkelhet. Utrymmet anvands optimalt.

Storinte personer i byggnaden.

Lag EMC-emission i alla miljcer.

Stor tidsbesparing. Minimala krav pa
expertkompetens.

Mycket tids sparas vid manga frekvens-
omriktare. Drivsystemkonfigurationen
skyddas mot obefogade dndringar.
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In- och utgangar

COM Analog/digital jord
Figuren nedan visar ACS55 med S oM Analog/digital jord
fabriksinstalida in- och utgangar av Ij .: ". Al Frekvensreferens 0 till 10 V DC
standardtyp. L A .
T +10V Spanningsmatning 10 V DC, 10 mA
E : +12V Spanningsmatning 12 V DC, 30 mA
: : START Start/stopp
I“ ,I REV Fram/back
l‘\ ," JOG Joggningsvarvtal
P SCR Kabelskdrm
10 T_l RO1 reldutgang, felindikering
11 — RO2 (1 skild fran 2)
Matt och vikt
Bygg- Inbyggt EMC-filter Inget EMC-filter
1 storlek H w D vikt H w D vikt
] (mm) (mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (kg)
i . A 170 45 128 0,65 170 45 128 0,65
B 170 67,5 128 0,9 170 67,5 128 0.9
C - - - - 194 70 159 1,2
D 226 70 159 1,6 - - - -
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Typer och spanningar

Mirkdata® ABB bestillningsnr. ABB typkod Bygg-
P . Kapsling IP20 storlek
(kW) (A)

Inbyggt EMC-filter, 1-fas matning 200 till 240 V, +10/-15 %, 3-fas utgang 200 till 240 V

0,18 1,4 68878331 ACS55-01E-01A4-2 A
0,37 2,2 68878349 ACS55-01E-02A2-2 A
0,75 4,3 68878357 ACS55-01E-04A3-2 B
1,5 7,6 68878365 ACS55-01E-07A6-2 D
2,2 9,8 68878373 ACS55-01E-09A8-2 D

Inget EMC filter, 1-fas AC matning 200 till 240 V, +10/-15%, 3-fas utgang 200 till 240 V
0,18 1,4 68878403 ACS55-01N-01A4-2 A
0,37 2,2 68878420 ACS55-01N-02A2-2 A
0,75 4,3 68878438 ACS55-01N-04A3-2 B
1,5 7,6 68878446 ACS55-01N-07A6-2 C
2,2 9,8 68878454 ACS55-01N-09A8-2 C
Inbyggt EMC filter, 1-fas AC matning, 110 till 120V, +10/-15%, 3-fas utgang 200 till 240 V
0,18 1,4 68878314 ACS55-01E-01A4-1
0,37 2,2 68878322 ACS55-01E-02A2-1 A
Inget EMC filter, 1-fas AC matning, 110 till 120 V, +10/-15%, 3-fas utgang 200 till 240 V
0,18 1,4 68878381 ACS55-01N-01A4-1 A
0,37 2,2 68878390 ACS55-01N-02A2-1 A

* Nominella effekt- och stromvarden galler saval for pump- och flakttillampningar som for tillampningar med tung drift. Typiska exempel pa tung

drift ar de flesta extruderare och kompressorer.

For mer teknisk information, se ACS55 katalog (3AFE68899842 EN) eller ABB:s produktguide (3AFE68401771 EN).
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ABB:s mikrofrekvensomriktare
ACS150, 0,37 till 4 kW

- Vart erbjudande
o En frekvensomriktare ACS150 ar en komponent

ACS150 byggstor- Frekvensomriktare ACS150 uppfyller kraven fran
som samverkar med andra komponenter pa ett

lekar: RO, R1, R2 nya anvandare, installatorer, OEM-kunder och

enkelt satt. Den inkluderar som standard alla apparatskapsbyggare.
noédvandiga funk-tioner och granssnitt for typiska
applikationer med asynkronmotorer. Detta gor
produktvalet mycket enkelt.
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Fordel Kundvérde
Tydlig alfanumerisk display.

Enkel idrifttagning och anvandning.

Funktion

Anvandarvanlig LCD-
mandverpanel

Tidsbesparande

Flexibla monteringsalternativ.Montering med skruvar eller pa DIN-skena,
sidledes eller sida vid sida.

Samma omriktartyp kan anvandas i olika
skaputféranden, vilket ger flexibilitet och
enkelhet. Utrymmet anvands optimalt.

Inbyggt EMC-filter Med det inbyggda EMC-filtret beh&vs inga
extra tillbehor for god EMC-kompatibilitet.

Darmed minskar utrymmesbehovet

Lag EMC-emission i specifika miljoer

Utrymmesbesparingar, laga installations-
kostnader.

Inbyggd bromschopper som
standard

Elektrisk bromsning méjlig utan extern
bromschopper.

Inbyggd potentiometer Enkelt att justera utfrekvens. Tidsbesparande och enkel.

PID-reglering Kostnadsbesparingar pa grund av

Enkel integration med processtyrning.

FlashDrop-verktyg FlashDrop ar en handterminal fér snabb och
enkel instéllning av frekvensomriktarpara-
metrar. FlashDrop-verktyget laddar upp frek-
vensomriktarparametrar direkt till frekvens-
omriktare som inte matas. Verktyget kan kopiera
parametrar mellan tva omriktare eller mellan en

PC och en omriktare.

minskad kabeldragning.

Sparar mycket tid, sarskilt med manga
frekvensomriktare.
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In- och utgangar

Figuren nedan visar ACS150 med fabriksinstallda
in- och utgangar av standardtyp. Alla ingangar
och utgangar ar fritt programmerbara.

©

Potentiometer

Skarm SCR
Analog ina Al =
nalog inang D
otill10V GND UH
Referensspanning
+10 V DC, max. 10 mA +10Vv
COM
Hjilpspanningsutgang +24V L
+24 V DC, max. 200 mA Reldutgang
GND 250 VAC/30VDC /6 A
COM NO
DIl
PROGRAMMERBARA DI2
DIGITALA INGANGAR
DI3
Dl4 EMC i EMC-filter jordskruv
DI5 an dven anvédndas
som en frekvensingang DI5 VAR Varistor, jordskruv
6
FlashDrop 77 -)
PE — — PE
=6 T &
L1 [ | | U1l
e = ? °| 7 Vi
3 -E=Q _ 99 _ w1 g
3-fas matning, Inangs- EMC- Bromschopper Utgangs- AC-motor
200 till 480 reaktor filter reaktor
V AC BRK+ BRK-
Bromsmotstand
Matt och vikt
Bygg- IP20/UL 6ppen NEMA 1 i
storlek H w D vikt H w D vikt P
(mm) (mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (kg) 3 "
RO 239 70 142 1,1 280 70 142 1,5 - "1
i
R1 239 70 142 1,3 280 70 142 1,7 .
R2 239 105 142 1,5 282 105 142 1,9 D\ :/.
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Typer och spanningar

Mairkdata® ABB:s bestéllningsnr. ABB-typkod Bygg-
P . Kapsling IP20 for IP20-enheter storlek
(kW) (A)

1-fas AC-matning, 200 till 240 V

0,37 2,4 68581940 ACS150-01E-02A4-2 RO
0,75 4,7 68581966 ACS150-01E-04A7-2 R1
1,1 6,7 68581974 ACS150-01E-06A7-2 R1
1,5 7,5 68581982 ACS150-01E-07A5-2 R2
2,2 9,8 68581991 ACS150-01E-09A8-2 R2
3-fas AC-matning, 200 till 240 V

0,37 2,4 68582008 ACS150-03E-02A4-2 RO
0,55 3,5 68582016 ACS150-03E-03A5-2 RO
0,75 4,7 68582024 ACS150-03E-04A7-2 R1
1,1 6,7 68582032 ACS150-03E-06A7-2 R1
1,5 7,5 68582041 ACS150-03E-07A5-2 R1
2,2 9,8 68582059 ACS150-03E-09A8-2 R2
3-fas AC-matning, 380 till 480 V

0,37 1,2 68581737 ACS150-03E-01A2-4 RO
0,55 1,9 68581745 ACS150-03E-01A9-4 RO
0,75 2,4 68581753 ACS150-03E-02A4-4 R1
1,1 3,3 68581761 ACS150-03E-03A3-4 R1
1,5 4,1 68581788 ACS150-03E-04A1-4 R1
2,2 5,6 68581796 ACS150-03E-05A6-4 R1
3 7,3 68581800 ACS150-03E-07A3-4 R1
4 8,8 68581818 ACS150-03E-08A8-4 R1

* Nominella effekt- och strémvarden galler saval fér pump- och flakttillampningar som for tillampningar med tung drift. Typiska exempel

pa tung drift ar de flesta extruderare och kompressorer.

For mer teknisk information se ACS150 katalog (3AFE68596114 EN) eller ABB:s produktguide (3AFE68401771 EN)
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ABB:s frekvensomriktare for

maskinapplikationer
ACS355, 0,37 till 22 kW

- Vart erbjudande

01 - ..

ACS355 byggstorlekar: ACS355 &r konstruerad for att vara snabbast
RO, R1, R2, R3, R4 och pa marknaden, sett till installation, parameter-

IP66/1P67-utfdrand T g . : "
/ utteranden instdllning och idrifttagning. Omriktaren ar

anvandarvanlig trots de manga funktionerna,
som safe torque-off och sekvensprogram som
minskar behovet av extern styrelektronik.
Produkten erbjuder flera tillval och diverse

e

TAT A T L0

funktioner for att uppfylla behoven av varvtals-
och momentreglering av asynkron- och perma-
nentmagnetmotorer.

Frekvensomriktare ACS355 uppfyller kraven fran
nya anvandare, installatorer, OEM-kunder, sys-
temintegrerare och apparatskapsbyggare.

- A

Matt och vikt
Bygg- 1P20/UL éppen IP66/1P67
storlek H w D vikt H w D vikt

(mm) (mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (kg)
RO 239 70 161 1,1 - - - -
R1 239 70 161 1,3 305 195 281 7,7
R2 239 105 165 1,5 - - - -
R3 236 169 169 2,5 436 246 277 13

R4 244 260 169 4,4
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Funktion

Fordel

Kundvarde

Samma héjd och djup foér
hela effektomradet

Assistant-mandverpanel
med hjalpfunktioner

Skaldr styrning och
vektorstyrning

Sekvensprogrammering
Integrerat EMC-filter
Inbyggd bromschopper som
standard

Safe torque off-funktion

(SIL 3) som standard

Utférande med hég skyddsklass
(IP66/67) upp till 7,5 kW

Produktversion fér solpumpar

FlashDrop-verktyg

Effektiv utrymmesanvandning .

Snabb instéllning, enkel konfiguration och idrifttagning,
snabb feldiagnostik.

Optimala prestanda beroende pa tillampning.

Logisk programmering ingar som standard med PLC-liknande
funktioner.

Med det inbyggda EMC-filtret behdvs inga extra tillbehor for
god EMC-kompatibilitet. Darmed minskar utrymmesbehovet.

Elektrisk bromsning méjlig utan extern bromschopper.

Inbyggd och certifierad safe torque-off kan anvandas for
skydd mot ovantad start och FOR andra sékerhetsrelaterade
stoppfunktioner.

Inget behov av yttre kapsling i tilldmpningar som kraver extra
skydd mot omgivande miljé.

Frekvensomriktaren konverterar energin fran solpanelerna till
vaxelstrém, den kan drivas oberoende av natet.

FlashDrop ar en handterminal for snabb och enkel instéllning av
frekvensomriktarparametrar. FlashDrop-verktyget laddar upp
frekvensomriktarparametrar direkt till frekvensomriktare som
inte matas. Verktyget kan kopiera parametrar mellan tva
omriktare eller mellan en PC och en omriktare.

Mindre konstruktions- och installationstid.

Patagliga tidsbesparingar i felsékning och
reparation - betyder lagre underhallskostnader.
Sakerstaller att slutprodukten tillverkas
kostnadseffektivt.

Minskar omfattningen av komponenter och
kabeldragning i styrsystemet.

Lag EMC-emission i specifika miljder.

Utrymmesbesparingar, laga installations-
kostnader.

Minskar behovet av externa skyddskomponenter,
t.ex. huvudkontaktor. Hjdlper maskinbyggare att
uppfylla kraven i Maskindirektivet 2006/42/EG.

Sparar tid, material och montagekostnad. Att
placera en frekvensomriktare i kravande miljéer ar
inte langre ett problem.

Lang livstid och minskade underhallskostnader,
energianvandning och nedsmutsning. Férbattrad
tillforlitlighet i elférsorjningen.

Sparar mycket tid, sarskilt med manga frekvens-
omriktare.

In- och utgangar

Figuren nedan visar ACS355 med fabriksinstallda
in- och utgangar av standardtyp. Alla ingangar
och utgangar ar fritt programmerbara.

Skarm

Utfrekvens/varvtals-
referens, 0 till 10 V

Gem. nolla for Al

Referensspanning
+10 V DC, max. 10 mA

Anvands ej som standard

Gem. nolla for Al
Hjalpspanningsutgang

+24 V DC, max. 200 mA

Gem. nolla for hjdlpspanningsutg.
Gem. nolla foér DI

PROGRAMMERBARA
(grundinst. féor makrot
ABB-standard visas)

DIGITALA ING.

3-fas matning

oA

T/

1till 10
kohm

Stopp/Start

Fram/Back DI2 X1C:STO

OouT1
ouT2
IN1
IN2

Val av konstant varvtal DI3

Val av konstant varvtal Di4

Acceler. och DI5

retard ¥

Y DI5 kan aven
anvénds som en
frekvensingang.

u2

U1

L1

L2 vi Bromschopperv2

wi BRK+ BRK- o

L3~

Mandverpanel (RJ-45)
Modbus RTU (RS-232)

max. 500 ohm
Utfrekvens O till 20 mA
Gem. nolla fér AO

PROGRAMMERBARA RELAUTGANGAR
OCH DIGITALA UTGANGAR

Reldutgang
250 VAC/30V DC /2 Arms

Digital utgang, PNP-transistortyp
30V DC, max 100 mA

EMC-filter, jordskruv

Varistor, jordskruv
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Typer och spanningar

Markdata*® ABB:s bestdllningsnr. ABB-typkod Bygg-
P I Kapsling IP20 for IP20-enheter storlek
(kw) (A)

1-fas AC-matning, 200 till 240 V

0,37 2,4 3AUA0000058166 + 1400 ACS355-01E-02A4-2 + 1400 RO
0,75 4,7 3AUA0000058167 + 1400 ACS355-01E-04A7-2 + J400 R1
1,1 6,7 3AUA0000058168 + 1400 ACS355-01E-06A7-2 + 1400 R1
1,5 7,5 3AUA0000058169 + 1400 ACS355-01E-07A5-2 + J400 R2
2,2 9,8 3AUA0000058170 + 1400 ACS355-01E-09A8-2 + 1400 R2

3-fas AC-matning, 200 till 240 V

0,37 2,4 3AUA0000058171 + 3400 ACS355-03E-02A4-2 + 3400 RO
0,55 3,5 3AUA0000058172 + 1400 ACS355-03E-03A5-2 + 1400 RO
0,75 4,7 3AUA0000058173 + 3400 ACS355-03E-04A7-2 + 3400 RO
1,1 6,7 3AUA0000058174 + 1400 ACS355-03E-06A7-2 + 3400 R1
1,5 7,5 3AUA0000058175 + 3400 ACS355-03E-07A5-2 + 1400 R1
2,2 9,8 3AUA0000058176 + 1400 ACS355-03E-09A8-2 + 1400 R2
3 13,3 3AUA0000058177 + 3400 ACS355-03E-13A3-2 + 1400 R2
4 17,6 3AUA0000058178 + 3400 ACS355-03E-17A6-2 + J400 R2
5,5 24,4 3AUA0000058179 + 3400 ACS355-03E-24A4-2 + 1400 R3
7,5 31 3AUA0000058180 + 1400 ACS355-03E-31A0-2 + J400 R4
11 46,2 3AUA0000058181 + 1400 ACS355-03E-46A2-2 + 1400 R4

3-fas AC-matning, 380 till 480 V

0,37 1,2 3AUA0000058182 + 3400 ACS355-03E-01A2-4 + 1400 RO
0,55 1,9 3AUA0000058183 + J400 ACS355-03E-01A9-4 + 1400 RO
0,75 2,4 3AUA0000058184 + 1400 ACS355-03E-02A4-4 + 1400 R1
1,1 3,3 3AUA0000058185 + 3400 ACS355-03E-03A3-4 + 3400 R1
1,5 4,1 3AUA0000058186 + 1400 ACS355-03E-04A1-4 + 3400 R1
2,2 5,6 3AUA0000058187 + 1400 ACS355-03E-05A6-4 + 1400 R1
3 7,3 3AUA0000058188 + 1400 ACS355-03E-07A3-4 + 1400 R1
4 8,8 3AUA0000058189 + 31400 ACS355-03E-08A8-4 + 1400 R1
5,5 12,5 3AUA0000058190 + 3400 ACS355-03E-12A5-4 + 1400 R3
7,5 15,6 3AUA0000058191 + 1400 ACS355-03E-15A6-4 + 1400 R3
11 23,1 3AUA0000058192 + 1400 ACS355-03E-23A1-4 + J400 R3
15 31 3AUA0000058193 + 3400 ACS355-03E-31A0-4 + 3400 R4
18,5 38 3AUA0000058194 + 3400 ACS355-03E-38A0-4 + 3400 R4
22 44 3AUA0000058195 + J400 ACS355-03E-44A0-4 + ]J400 R4

* Nominella effekt- och stromvarden galler saval for pump- och flakttillampningar som for tillampningar med tung drift.

Typiska exempel pa tung drift ar de flesta extruderare och kompressorer.
Markdata® ABB:s bestallningsnr. ABB-typkod/best. nr Bygg-
P I Kapsling IP20 for IP66/1P67-enheter storlek
(kw) (A)

3-fas AC-matning, 200 till 240 V

0,37 2,4 3AUA0000058148 ACS355-03E-02A4-2 + B063 R1
0,55 3,5 3AUA0000058149 ACS355-03E-03A5-2 + BO63 R1
0,75 4,7 3AUA0000058150 ACS355-03E-04A7-2 + BO63 R1
1,1 6,7 3AUA0000058151 ACS355-03E-06A7-2 + BO63 R1
1,5 7,5 3AUA0000058152 ACS355-03E-07A5-2 + B063 R1
2,2 9,8 3AUA0000058153 ACS355-03E-09A8-2 + B063 R3
3 13,3 3AUA0000058154 ACS355-03E-13A3-2 + BO63 R3
4 17,6 3AUA0000058155 ACS355-03E-17A6-2 + BO63 R3

3-fas AC-matning, 380 till 480 V

0,37 1,2 3AUA0000058156 ACS355-03E-01A2-4 + BO63 R1
0,55 1,9 3AUA0000058157 ACS355-03E-01A9-4 + BO63 R1
0,75 2,4 3AUA0000058158 ACS355-03E-02A4-4 + BO63 R1
1,1 3,3 3AUA0000058159 ACS355-03E-03A3-4 + B063 R1
1,5 4,1 3AUA0000058160 ACS355-03E-04A1-4 + BO63 R1
2,2 5,6 3AUA0000058161 ACS355-03E-05A6-4 + BO63 R1
3 7,3 3AUA0000058162 ACS355-03E-07A3-4 + BO63 R1
4 8,8 3AUA0000058163 ACS355-03E-08A8-4 + B063 R1
5,5 12,5 3AUA0000058164 ACS355-03E-12A5-4 + BO63 R3
7,5 15,6 3AUA0000058165 ACS355-03E-15A6-4 + BO63 R3

For mer teknisk information, se ACS355 katalog (3AFE0000068569 EN) eller ABB:s produktguide fér frekvensomriktare

(3AFE68401771 EN)
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ABB:s frekvensomriktare for generella

maskinapplikationer
ACS310, 0,37 till 22 kW

- Vart erbjudande

225310 byggstorlekar: Frekvensomriktare ACS310 ar avsedda for till-

RO,R1,R2,R3, R4 lampningar med kvadratisk momentkurva, som
boosterpumpar och till- och franluftsflaktar.
| konstruktionen ingar en rad kraftfulla funktioner
som ar till nytta fér pump- och flakttillampningar.
Har kan namnas inbyggda PID-regulatorer samt
pump- och flaktstyrning (PFC), en funktion som

anpassar drivsystemets prestanda baserat pa
variationer i tryck, fldde och andra externa data.

Frekvensomriktare ACS310 uppfyller kraven fran
nya anvandare, installatorer, OEM-kunder,
systemintegrerare och panelbyggare.

—— S e

BT AW AT 4

01

Funktion

Fordel

Kundvarde

Samma hojd och djup fér hela

effektomradet
Idrifttagningsguider

Pump- och flaktstyrning
(PFC)

Pumpskyddsfunktioner

PID-regulatorer

Energieffektivitets-
kalkylatorer

Inbyggt Modbus
EIA-485-faltbussgranssnitt

FlashDrop-verktyg

Effektivt utnyttjande av montageutrymme.

Enkel parameterinstallning fér PID-regulatorer,
realtidsklocka, seriell kommunikation, driv-
systemoptimerare och idrifttagning.

En frekvensomriktare matar flera pumpar eller
flaktar. Hjdlpmotorer matas beroende pa
aktuellt behov av pump-/flaktkapacitet.

En motor kan kopplas bort fran matningen,
medan dvriga fortsatter att arbeta parallellt.

Férprogrammerade egenskaper som rérrening,
rorfylining, inlopps-/utloppstryckdvervakning
och detektering av under- eller éverlast.

Anpassar frekvensomriktarens prestanda efter
tillampningens behov.

Visar sparad energi, CO2-utsldapp och energi-
kostnad i lokal valuta, relativt alternativet
att mata flakten eller pumpen direkt fran natet.

Inget behov av extern faltbuss.
Integrerat och kompakt utférande.

FlashDrop ar en handterminal fér snabb och
enkel installning av frekvensomriktarpara-
metrar. FlashDrop-verktyget laddar upp
frekvensomriktarparametrar direkt till
frekvensomriktare som inte matas. Verktyget
kan kopiera parametrar mellan tva omriktare
eller mellan en PC och en omriktare.

Kortare konstruktions- och installations-
tid.

Tidsbesparande och enkel. Sakerstéller att
alla erforderliga parametrar stélls in.

Sparar kostnader for extra frekvensomrik-
tare och extern PLC. Okad livslangd foér
pump- eller flaktsystem, kortare under-
hallstid och lagre kostnader. Underhall kan
utforas sdkert och utan processavbrott.

Reducerar underhallskostnader. Okad
livslangd fér pump- och flaktsystem.

Forbattrar produktionsresultat, stabilitet
och noggrannhet.

Visar direkt inverkan av pa energikost-
naderna och bidrar till att styra driftkost-
naden (OPEX).

Sparar kostnaden for extern faltbuss-
enhet. Okar tillférlitligheten.

Sparar mycket tid, sarskilt med manga
frekvensomriktare.
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In- och utgangar

Figuren nedan visar ACS310
med fabriksinstéllda in- och
utgangar av standardtyp.
Allaingangar och utgangar
ar fritt programmerbara.

Skarm

Analog ingang 1
otilllov

Referensspdnning
+10 V DC, max. 10 mA

Analog ingang 2

Hjalpspanningsutgang
+24 V DC, max. 200 mA

PROGRAMMERBARA
DIGITALA INGANGAR

DI5 kan dven anvandas
som en frekvensingang

Modbus RTU
(EIA-485)

3-fas matning,
200 till 480 V AC L2~

SHIELD
24¢ B J701

Manéverpanel | —
(R3-45) [
==Y
flas=e
==
Analog utgang
0 till20 mA
PROGRAMMERBARA

RELAUTGANGAR OCH
DIGITALA UTGANGAR

Reldutgang
250 VAC/30VDC/6 A

Digital/frekvensutgang,
PNP-transistortyp
30V DC, max. 100 mA

Utgangsrela- J,, B ?;

modul MREL-01 /| f/

EMCEMC-filter, jordskruv

Varistor, jordskruv

AC-motor

Matt och vikt

Bygg- 1P20/UL 6ppen NEMA 1

storlek H w D vikt H w D vikt
(mm) (mm) (mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (kg)

RO 239 70 161 11 280 70 169 1,5

R1 239 70 161 1,3 280 70 169 1,7

R2 239 105 165 1,5 282 105 169 1,9

R3 236 169 169 2,5 299 169 177 3,1

R4 244 260 169 4,4 320 260 177 5
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Typer och spanningar
Miarkdata *) ABB:s bestdllningsnr. ABB-typkod Bygg-
P L. Kapsling IP20 for IP20-enheter storlek
(kw) (A)
1-fas AC-matning, 200 till 240 V
0,37 2,4 3AUA0000038701 ACS310-01E-02A4-2 RO
0,75 4,7 3AUA0000038843 ACS310-01E-04A7-2 R1
1,1 6,7 3AUA0000038844 ACS310-01E-06A7-2 R1
1,5 7,5 3AUA0000038845 ACS310-01E-07A5-2 R2
2,2 9,8 3AUA0000039071 ACS310-01E-09A8-2 R2
3-fas AC-matning, 200 till 240 V
0,37 2,6 3AUA0000039087 ACS310-03E-02A6-2 RO
0,55 3,9 3AUA0000039163 ACS310-03E-03A9-2 RO
0,75 5,2 3AUA0000039192 ACS310-03E-05A2-2 R1
1,1 7,4 3AUA0000039215 ACS310-03E-07A4-2 R1
1,5 8,3 3AUA0000039218 ACS310-03E-08A3-2 R1
2,2 10,8 3AUA0000039234 ACS310-03E-10A8-2 R2
3 14,6 3AUA0000039307 ACS310-03E-14A6-2 R2
4 19,4 3AUA0000039621 ACS310-03E-19A4-2 R2
5,5 26,8 3AUA0000039622 ACS310-03E-26A8-2 R3
7,5 34,1 3AUA0000039623 ACS310-03E-34A1-2 R4
11 50,8 3AUA0000039624 ACS310-03E-50A8-2 R4
3-fas AC-matning, 380 till 480 V
0,37 1,3 3AUA0000039625+1400 ACS310-03E-01A3-4+1400 RO
0,55 2,1 3AUA0000039626+1400 ACS310-03E-02A1-4+1400 RO
0,75 2,6 3AUA0000039627+1400 ACS310-03E-02A6-4+1400 R1
1,1 3,6 3AUA0000039628+1400 ACS310-03E-03A6-4+1400 R1
1,5 4,5 3AUA0000039629+1400 ACS310-03E-04A5-4+1400 R1
2,2 6,2 3AUA0000039630+1400 ACS310-03E-06A2-4+1400 R1
3 8,0 3AUA0000039631+3400 ACS310-03E-08A0-4+1400 R1
4 9,7 3AUA0000039632+1400 ACS310-03E-09A7-4+1400 R1
5,5 13,8 3AUA0000039633+1400 ACS310-03E-13A8-4+1400 R3
7,5 17,2 3AUA0000039634+1400 ACS310-03E-17A2-4+1400 R3
11 25,4 3AUA0000039635+1400 ACS310-03E-25A4-4+1400 R3
15 34,1 3AUA0000039636+3400 ACS310-03E-34A1-4+1400 R4
18,5 41,8 3AUA0000039637+1400 ACS310-03E-41A8-4+1400 R4
22 48,4 3AUA0000039638+3400 ACS310-03E-48A4-4+1400 R4

* Nominella effekt- och stromvarden galler saval for pump- och flakttillampningar som for tillampningar med tung drift. Typiska exempel pa tung
drift ar de flesta extruderare och kompressorer.

For mer teknisk information, se ACS310 katalog (3AFE0000051082 EN) eller ABB:s produktguide for frekvensomriktare

(3AFE68401771 EN).
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Tillval

ACS480 och ACS580

ACS480- och 580-tillval

Typkod ABB:s bestill- ACS480 ACS580
ningsnr.
Mandverpaneler
ACS-AP-S 3AUA0000064884 Assistentmandverpanel, levereras standard-massigt [ ] [ ]
med frekvensomriktare ACS580 om inget annat panel-
alternativ har valts. Levereras med driftsattnings- och
] diagnostikguider, flersprakig display och realtidsklocka.
ACS-AP-I 3AUA0000088311 Assistentmandverpanelen ersatter [} [ J
standardmandéverpanelen ACS-AP-S. Férutom
standardfunktionerna ar mandéverpanelen
kompatibel med frekvensomriktare ACS880.
ACS-AP-W 3AXD50000025965 Assistentmandéverpanel med Bluetooth-granssnitt. [ [ J
CDUM-01 3AXD50000009843 Tackpanel ersatter mandverpanelen (ingen [ J
mandéverpanelfunktion).
S DPMP-EXT 3AXD50000010763 Kombinerad panelbussadapter och panelhallare, méjlig- [ J
iad 1| [j gor montering av mandverpanelen pa skapdorren.
DPMP-EXT2 3AXD50000048730 Kombinerad tom panel med RJ45-kontaktdon och [}
panelhallare, méjliggér montering av
f @ mandverpanelen pa skapdoérren.
DPMP-01 3AUA0000108878 Panelhallare fér mandverpanel (infalld). [ ] [ ]
\ O
-
DPMP-02 3AXD50000009374 Panelhallare féor mandverpanel [ ) [}
G (utanpaliggande).
CDPI-01 3AXD50000004419 Panelbussadapter [ J
p—
? E] CDPI-02 3AXD50000275595 Panelbussadapter °
RDUM-01 3AXD50000040008 Tackpanel med RJ4-kontaktdon. [ J
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ACS480- och 580-tillval

Typkod ABB:s bestdll-ningsnr. ACS480 ACS580
Faltbussadaptermoduler?
FDNA-01 68469341 DeviceNetTM-protokoll [ J [ J
FPBA-01 68469325 PROFIBUS DP-protokoll [ J [ J
FCAN-01 68469376 CANopen®-protokoll [ J [ J
FCNA-O1 3AUA0000094512 ControlNet-protokoll [ ] [ ]
e FENA-21 3AUA0000089109 2-portars EtherNet-protokoll (EtherNet/IPTM, [ ] [ ]
o G Lol Modbus/TCP, PROFINET)
i : - FEIP-21 9 3AXD50000192786 2-portars EtherNet/IP-protokoll [ [
FMBT-21 3AXD50000049964 2-portars Modbus/TCP-protokoll [} [ J
FPNO-21 3AXD50000192779 2-portars PROFINET I-protokoll [} [ J
FECA-01 3AUA0000072069 EtherCAT®-protokoll [ [
FSCA-01 3AUA0000031336 Modbus/RTU [ ]
FEPL-02 3AUA0000072120 Ethernet POWERLINK-protokoll [ [ ]
Fjarrévervakning
' | NETA-21 3AUA0000094517 Ethernet-adapter med fjarrévervakningsmajlighet [ [ J
som kan skicka processdata, dataloggfiler och
: : l handelsemeddelanden sjalvstandigt, utan behov av PLC eller
) tillgang till dator. Intern webbserver fér konfiguration av och
atkomst till omriktare.
Utbyggnadsmodul fér ingang/utgang
- = CMOD-01 3AXD50000004420 Extern 24 V AC- och DC-ingang, 2 x RO och 1 x DO [ ]
= =
_ CMOD-02 3AXD50000004418 Extern 24 V AC- och DC-ingang och [ J
» isolerat PTC-granssnitt
- B CHDI-01 3AXD50000004431 Sex digitalaingangar 115/230 V AC-ingangar [ J
E och tva reldutgangar
= =
- B CBAI-01 3AXD50000137930 Analogt I/0-modul, 2 Al och 2 AO [ ]
o E
B CPTC-02 3axd50000033144 ATEX-certifierad PTC-ingang och extern [
24V matning
" BI1O-01 3AXD50000191635 1/0-modul som kan monteras tillsammans o
'# med faltbussmodul
Tillval hardvara ACS580-04
IP20-holje for +B051 Fabriksmonterad kapsling fér att ge ACS580-04- [ J
berérings-skydd omriktare kapslingsklassen IP20
Fullstora +H370 For anslutning av ACS580-04-omriktare till [
terminaler for samlingsskenor eller multipla kablar
inkommande
matning

b Tillganglig varen 2019.

2 En plats ledig for faltbussadapter. Modbus RTU EIA-485 inbyggd som standard.
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ACS480- och 580-tillval

Typkod

ABB:s bestdllningsnr.

ACS480 ACS580

Bromsenheter

ACS580 Byggstorlekar R1, R2 och R3, samt ACS480 byggstorlekar R1, R2, R3 och R4 levereras med integrerad bromschopper som standard. Andra

enheter kan anvanda extern bromschopper och motstand eller en integrerad bromschopper- och motstandsenhet.

For att vdlja korrekt motstandsenhet, [ ]
se respektive frekvensomriktares
manual.
ACS-BRK-D 64102931 Motstandets resistans ar 10,5 ohm, kontinuerlig
uteffekt 7 kW, maximal uteffekt under 20 s ar
42 kW for 380 till 480 V-enheter
NBRA-658 59006428 Bromschoppermodul.
NBRA-659 59006436 Max. bromseffekt upp tiIJ 230 IﬁW bero?nde r:)é byggs.torlek
och valt bromsmotstand. For ytterligare information se
hardvarukatalogen.
Flansmonteringssatser
ACx580 R1 3AXD50000105311 Flansmonteringssats
FLANGE KIT for ramstorlek R1, IP21
ACx580 R2 3AXD50000105328 Flansmonteringssats
FLANGE KIT fér ramstorlek R2, IP21
I ACx580 R3 3AXD50000105335 Flansmonteringssats
— FLANGEKIT for ramstorlek R3, IP21
ACx580 R4 3AXD50000031460 Flansmonteringssats
FLANGEKIT foér ramstorlek R4, IP21
ACx580 R5 3AXD50000031461 Flansmonteringssats
FLANGEKIT for ramstorlek R5, IP21
ACx580 R6 3AXD50000018852 Flansmonteringssats
] FLANGE KIT fér ramstorlek R6, IP21
| ACx580 R7 3AXD50000018853 Flansmonteringssats
FLANGE KIT for ramstorlek R7, IP21
ACx580 R8 3AXD50000018854 Flansmonteringssats
FLANGEKIT foér ramstorlek RS, IP21
ACx580 R9 3AXD50000018855 Flansmonteringssats
FLANGE KIT for ramstorlek R9, IP21
PC-verktyg, konfigureringsverktyg och adaptrar
Drive composer Hamta gratis pa PC-verktyget Drive composer fér igangkdrning, [
entry www.abb.com/ konfigurering, 6vervakning och process-kalibrering. PC-
drives verktyget ansluts till mandver-panelen via ett USB-
granssnitt.
DCPT-01 Drive 3AUA0000108087 (1 Drive composer pro har samma standard-funktioner som [}
composer pro anvandarlicens) gratisversionen och vissa extrafunktioner som grafiska
3AUA0000145150 (10 styrdiagram. Verktyget tillater snabb évervakning av manga
anvandarlicens) signaler fran flera frekvensomriktare pa panel-bussen.
3AUA0000145151 (20 Fullstandiga backup- och aterstallnings-funktioner ingar
anvandarlicens) ocksa.
CCA-01 3AXD50000019865 Adapter for kall konfigurering med seriegrans-snitt for [
— frekvensomriktare utan ndtmatning. Adaptern garanterar
e saker avstangning av bade seriekommunikationen och
by styrkortets strom-forsdrjning. Stromférsérjningen tas fran

datorns USB-port.
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Tillval

ACS55 och ACS150

ACS55-tillval
Typkod ABB:s bestall-
ningsnr.
Potentiometer
ACS50-POT 68226716 Integrerad potentiometer for
ol .20 instdllning av motorvarvtal
M)
DriveConfig-paket
2 RFDT-02 68973988 PC-hjalpmedel fér programmering av ACS55-
frekvensomriktare i storre antal, utan krav pa
natanslutning
ACS150-tillval
Typkod ABB:s bestall-
ningsnr.
Kapslingssats NEMA 1
MUL1-R1 68566398 Kapslingssats NEMA 1 ger fingerskydd och
skyddar mot smuts och damm.
§ Finns fér byggstorlekarna RO till R2
EMC-filter
RFI-11 68902371 Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
1-fas, 0,37 kW
e ‘ RFI-12 68902401 Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
= :'h 1-fas, 0,75 till 1,1 kW
] RFI-13 68902410 Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
=1 1-fas, 1,5 till 2,2 kW
RFI-32 68902495 Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
3-fas, 0,37 till 4,0 kW
Filter f6r laga lackstrémmar
LRFI-31 3AUA0000050644 Filter fér laga lackstrémmar ar en perfekt 16sning for
LRFI-32 3AUAOO00050645 i 1r.1.stallat10ner dar]c?.rdfelsbr}/tare av typ B
(allstromskannande) (RCD) krdvs och lackstrommen
maste understiga 30 mA
PC-verktyg och adaptrar
MFDT-01 68566380 FlashDrop ar ett kraftfullt verktyg i mobiltelefon-storlek

e

for att snabbt och enkelt vdlja och stalla in parametrar.
FlashDrop gér det méjligt att dolja valda parametrar for
att skydda utrustningen.
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Tillval
ACS355

31

ACS355-tillval

Typkod

ABB:s bestall-
ningsnr.

Potentiometer och mandverpaneler

i
&

MPOT-01

ACS-CP-C

ACS-CP-A

ACS/H-CP-EXT

ACS/H-CP-EXT-IP66

OPMP-01

68566282

64739000

64691473

68294673

68829593

3AUA0000013086

Integrerad potentiometer for installning av
motorvarvtal

Manéverpanelkapa, medféljer frekvensomriktare
ACS355 som standard

Basmandverpanel med numerisk display
och stora knappar

Assistentmandéverpanel med guider for idrifttagning och
diagnostik.

Flersprakig display och realtidsklocka.

Ingar som standard vid bestallning av

ACS355 med E-nummer.

Monteringssats, gor det méjligt att montera
mandverpanelen pa skapdorren.

Monteringssats med IP66-kapsling, gér det méjligt att
montera mandverpanelen pa skapdorren.

Monteringssats fér mandverpanel. Inkluderar
en panelhallare som gér det mdjligt att ta av manéver-
panelen pa samma sadtt som en omriktarmonterad panel.

Kapslingssatser NEMA 1

MUL1-R1

MUL1-R3

MUL1-R4

68566398

68566410

3AUA0000023888

B063

Kapslingssats NEMA 1 ger fingerskydd och skyddar mot
smuts och damm. Finns fér byggstorlekarna

RO till R2. Totalhéjden 6kar med 43 mm och

djupet med 8 mm.

Kapslingssats NEMA 1 ger fingerskydd och skyddar mot
smuts och damm. Finns for byggstorlek R3. Totalhdjden
6kar med 63 mm och djupet med 8 mm.

Kapslingssats NEMA 1 ger fingerskydd och skyddar mot
smuts och damm. Finns fér byggstorlek R4. Totalhdjden
6kar med 76 mm och djupet med 8 mm.

IP66-/NEMA 4X-kapsling
Tillgdnglig upp till 7,5 kW Maste bestallas tillsammans
med frekvensomriktare ACS355
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ACS355-tillval

Typkod ABB:s bestall-
ningsnr.
Utbyggnadsmoduler
MTAC-01 68566355 Pulsgivarmodul
s MREL-01 3AUA0000031854 Relautgangsmodul. Tillvalsmodulen MREL-01
. erbjuder tre extra reldutgangar, som kan
konfigureras for olika funktioner med
| parametrar.
i
- MPOW-01 3AUA0000059808 Hjalpmatningsmodul
Anslutningstillval
Genomfoéringssats 3AUA0000045483 Kabelgenomfdringssats for IP66/67-utférande
(R1)
3AUA0000045484
(R3)
Arbetsbrytare F278 Arbetsbrytare for IP66/67-utférande.
Kan ej bestallas separat.
Tryckkompensation
3AUA0000045485 Tryckkompensationsventil for IP66/67-utférande
for att forebygga kondensbildning inuti kapslingen.
Faltbussmoduler
FCAN-01 68469376 CANopen®-protokoll
FPBA-01 68469325 PROFIBUS DP-protokoll
Sl - FDNA-01 68469341 DeviceNetTM -protokoll
E = FMBA-01 68469881 EIA-485/Modbus RTU-protokoll
Taul oLl FENA-01 68469422 EtherNet-protokoll
" “;;-".: FLON-01 3AUA0000037539 LonWorks®-protokoll
FECA-01 3AUA0000037539 Ethernet/EtherCAT®-protokoll
Fjarrévervakning
SREA-01 3AUA0000039179 Ethernet-adapter med fjarrévervakningsmojlighet
som kan skicka processdata, dataloggfiler och
héndelsemeddelanden pa egen hand, utan behov av
\4 I il I ”" PLC eller tillgang till dator. Intern webbserver fér
iﬂ konfiguration och atkomst till omriktare.
Bromsmotstand*
CBR-V 160 68691770 Kompatibilitet med 1-fas 200 till 240 V-enheter,
upp till 2,2 kW
- = Kompatibilitet med 3-fas 200 till 240 V-enheter,
o upp till 2,2 kW
LR CBR-V 210 68569311 Kompatibilitet med 3-fas 380 till 480 V-enheter,
upp till 2,2 kw
CBR-V 260 68691796 Kompatibilitet med 3-fas 200 till 240 V-enheter,
i 3 och 4 kw
R & CBR-V 460 68455685 Kompatibilitet med 3-fas 380 till 480 V-enheter,
L f 3 till 7,5 kw
| . CBR-V 660 68897921 Kompatibilitet med 3-fas 380 till 480 V-enhet,
ot 11 kw
ot CBT-V 560 3AUA0000023613 Kompatibilitet med 3-fas 200 till 240 V-enheter,
- 5,5 till 11 kW
= Kompatibilitet med 3-fas 380 till 480 V-enheter,
15 till 22 kW

* ACS355 levereras som standard med en integrerad bromschopper. Bromsmotstandsdiagrammet visar vilka bromsmotstand

som vanligen véljs for olika omriktarstorlekar.

For ytterligare information om val av bromsmotstand, se anvdandarhandledningen for ACS355 (3AUAO000068569),

avsnittet Motstandsbromsning.
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ACS355-tillval

Typkod

ABB:s bestall-
ningsnr.

Ingangsreaktorer

CHK-A1

CHK-B1

CHK-C1

CHK-D1

CHK-01

CHK-02

CHK-03

CHK-04

CHK-05

CHK-06

68418500

68418518

68418526

68418534

68711185

68711193

68711215

68711231

68711240

68711266

Kompatibilitet med 1-fas
200 till 240 V-enhet, 0,37 kW

Kompatibilitet med 1-fas
200 till 240 V-enhet, 0,75 kW

Kompatibilitet med 1-fas
200 till 240 V-enheter, 1,1 till 1,5 kW

Kompatibilitet med 1-fas
200 till 240 V-enhet, 2,2 kW

Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enhet, 0,37 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 0,37 till 1,1 kW

Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enhet, 0,55 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 1,5 till 3 kW

Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enheter, 0,75 till 1 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 4 till 5,5 kW

Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enheter, 1,5 till 4 kw
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 7,5 till 11 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380till 480 V-enhet, 15 kW
Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enheter, 5,5 till 11 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 18,5 till 22 kW

Utgangsreaktorer

ACS-CHK-B3

ACS-CHK-C3

NOCH-0016-6x

NOCH-0030-6x

NOCH-0070-6x

64324063

64324080

61445412

61445439

61445455

Kompatibilitet med 1-fas

200 till 240 V-enheter upp till 0,75 kW
Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enheter, upp till 0,75 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, upp till 1,1 kW

Kompatibilitet med 1-fas
200 till 240 V-enheter, 1,1 till 2,2 kW
Kompatibilitet med 3-fas
200 till 240 V-enheter, 1,1 till 2,2 kW
Kompatibilitet med 3-fas
380 till 480 V-enheter, 1,5 till 2,2 kW

Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enheter, 3 till 4 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 3 till 7,5 kW

Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enheter, 5,5 till 7,5 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 11 till 18,5 kW
Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enhet, 11 kW
Kompatibilitet med 3-fas,

380 till 480 V-enhet, 22 kW
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ACS355-tillval

Typkod ABB:s bestall-
ningsnr.
EMC-filter
RFI-11 68902371 Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
1-fas, 0,37 kW
RFI-12 68902401 Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
1-fas, 0,75 till 1,1 kW
RFI-13 68902410 Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
51 + == - 1-fas, 1,5 till 2,2 kW
RFI-32 68902495 Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
3-fas, 0,37 till 4,0 kW
RFI-33 68902509 Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
3-fas, 5,5 till 11 kW
RFI-34 3AUA0000023611 Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
3-fas, 15 till 22 kW
Filter f6r laga lackstrémmar
LRFI-31 3AUA0000050644 Kompatibilitet med 3-fas 380 till 480 V-enheter,
0,37 till 2,2 kW
LRFI-32 3AUA0000050645 Kompatibilitet med 3-fas 380 till 480 V-enheter,
3 till 4 kW
PC-verktyg, konfigureringsverktyg och adaptrar
DriveWindow Light 64532871 DriveWindow Light &r ett PC-program for enkel
= - idrifttagning och omriktardvervakning. Innefattar
T e som standard en RS-232-kabel fér anslutning av
| frekvensomriktaren till en PC.
|
MFDT-01 68566380 FlashDrop ar en kraftfull handterminal for snabb och
@- ? enkel installning av frekvensomriktarparametrar.
; FlashDrop-verktyget laddar upp frekvensomriktar-
i parametrar direkt till frekvensomriktare utan matning, och
har plats for upp till 20 olika para-meteruppsattningar i
minnet.
Seriell USB-adapter 68583667 USB, en RS-232-adapter for anslutning mellan PC

och frekvensomriktare. Beh&vs inte om datorn har
en RS-232-port.
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Tillval
ACS310
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ACS310-tillval

Typkod

ABB:s bestall-
ningsnr.

Potentiometer och mandverpaneler

ACS-CP-C

ACS-CP-A

ACS/H-CP-EXT

ACS/H-CP-EXT-IP66

OPMP-01

64739000

64691473

68294673

68829593

3AUA0000013086

Manéverpanelkapa medfdljer frekvensomriktare
ACS310 som standard

Basmanodverpanel med numerisk display
och stora knappar

Assistentmandéverpanel med guider for idrifttagning och
diagnostik.

Flersprakig display och realtidsklocka.

Ingar som standard vid bestallning av

ACS310 med E-nummer.

Monteringssats, gor det méjligt att montera
mandverpanelen pa skapddrren.

Monteringssats med IP66-kapsling, gér det
mdjligt att montera mandverpanelen pa skapdorren.

Monteringssats fér mandverpanel. Inkluderar en
panelhallare som gor det méjligt att ta av

mandverpanelen pa samma satt som en omriktarmonterad
panel.

Kapslingssatser NEMA 1

MUL1-R1

MUL1-R3

MUL1-R4

68566398

68566410

3AUA0000023888

Kapslingssats NEMA 1 ger fingerskydd och
skyddar mot smuts och damm. Finns for
byggstorlekarna RO till R2. Totalhéjden 6kar med
43 mm och djupet med 8 mm.

Kapslingssats NEMA 1 ger fingerskydd och

skyddar mot smuts och damm. Finns fér byggstorlek R3.
Totalh6jden 6kar med

63 mm och djupet med 8 mm.

Kapslingssats NEMA 1 ger fingerskydd och

skyddar mot smuts och damm. Finns fér byggstorlek R4.
Totalh6jden 6kar med

76 mm och djupet med 8 mm.

Utbyggnadsmodul

St

MREL-01

3AUA0000031854

Relautgangsmodul. Tillvalsmodulen MREL-01
erbjuder tre extra relautgangar, som kan
konfigureras fér olika funktioner med parametrar.

Fjarrévervakning

\, i

SREA-01

3AUA0000039179

Ethernet-adapter med fjarrévervakningsmajlighet
som kan skicka processdata, dataloggfiler och
héndelsemeddelanden pa egen hand, utan behov av
PLC eller tillgang till dator. Intern webbserver fér
konfiguration och atkomst till omriktare.
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ACS310-tillval

Typkod

ABB:s bestall-
ningsnr.

Ingangsreaktorer

i W

1 -~

CHK-01

CHK-02

CHK-03

CHK-04

CHK-05

CHK-06

68711185

68711193

68711215

68711231

68711240

68711266

Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enhet, 0,37 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 0,37 till 1,1 kW

Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enhet, 0,55 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 1,5 till 3 kW

Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enheter, 0,75 till 1 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 4 till 5,5 kW
Compatibility with 3-phase,

200to 240V, units 1,5 to 4 kW
Compatibility with 3-phase,

380 to 480V, units from 7,5 to 11 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enhet, 15 kW
Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enheter, 5,5 till 11 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 18,5 till 22 kW

Utgangsreaktorer

ACS-CHK-B3

ACS-CHK-C3

NOCH-0016-6x

NOCH-0030-6x

NOCH-0070-6x

64324063

64324080

61445412

61445439

61445455

Kompatibilitet med 1-fas
200 till 240 V-enheter upp till 0,75 kW
Kompatibilitet med 3-fas
200 till 240 V-enheter upp till 0,75 kW
Kompatibilitet med 3-fas
380 till 480 V-enheter, upp till 1,1 kW

Kompatibilitet med 1-fas
200 till 240 V-enheter, 1,1 till 2,2 kW
Kompatibilitet med 3-fas
200 till 240 V-enheter, 1,1 till 2,2 kW
Kompatibilitet med 3-fas
380 till 480 V-enheter, 1,5 till 2,2 kW

Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enheter, 3 till 4 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 3 till 7,5 kW

Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enheter, 5,5 till 7,5 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 11 till 18,5 kW
Kompatibilitet med 3-fas

200 till 240 V-enhet, 11 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 22 kW

Filter for laga lackstrémmar

LRFI-31

LRFI-32

3AUA0000050644

3AUA0000050645

Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 0,37 till 2,2 kW
Kompatibilitet med 3-fas

380 till 480 V-enheter, 3 till 4 kW

EMC-filter

RFI-32

RFI-33

RFI-34

68902495

68902509

3AUA0000023611

Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
3-fas, 0,37 till 4,0 kW

Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
3-fas, 5,5 till 11 kW

Kompatibilitet med kategori C1 och C2,
3-fas, 15 till 22 kW
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ACS310-tillval

Typkod ABB:s bestall-
'ningsnr.
PC-verktyg, konfigureringsverktyg och adapter
DrivewWindow Light 64532871 DrivewWindow Light ar ett PC-program fér enkel
idrifttagning och omriktardvervakning. Innefattar
b 1 som standard en RS-232-kabel fér anslutning av
! ] frekvensomriktaren till en PC.
MFDT-01 68566380 FlashDrop ar en kraftfull handterminal fér snabb och
@- , enkel instéallning av frekvensomriktarparametrar.
= FlashDrop-verktyget laddar upp frekvensomriktar-
“hip parametrar direkt till frekvensomriktare utan matning, och
har plats for upp till 20 olika parameteruppsattningar i
minnet.
Seriell USB-adapter 68583667 USB, en RS-232-adapter fér anslutning

&

mellan PC och frekvensomriktare.
Behdvs inte om datorn har en RS-232-port.
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ABB mjukstartare
Hur vi hjalper industrin

En mjukstartare frdn ABB ger dig manga vardefulla funktioner och férdelar. Vare sig
du ar konsult, OEM-tillverkare, panelbyggare eller slutanvandare ger en mjukstartare
mervarde till din verksamhet genom att sakra motorns tillforlitlighet, férbattra

installationens effektivitet och 6ka applikationens produktivitet.

o
SECURE

MOTOR

Reliability

X

IMPROVE
INSTALLATION

Efficiency

~

INCREASE
APPLICATION

ABB:s mjukstartare hjalper dig att 6ka motorns livslangd
genom att skydda motorn mot elektrisk pakanning.
Startstrdommarna optimeras efter belastningen,
applikationen och motorstorleken. Det finns mer an tio
motorskyddsfunktioner som haller din motor sdkrad mot
olika last- och natverkssvangningar.

Minska installationstiden och panelstorleken genom att ha
alla funktioner du behéver inbyggda i mjukstartaren. Vara
mjukstartare ar enkla att installera tack vare den kompakta
designen och de manga inbyggda funktionerna. Inbyggd
bypass sparar energi och utrymme och minskar samtidigt
varmealstringen. En komplett motorstartldsning i en enhet.

Minska antalet stopp i din produktion genom att lata
mjukstartaren gdra mer an bara starta. Vara mjukstartare
minskar den mekaniska pakanningen pa din motorapplika-
tion, vilket 6kar den tillgangliga tiden. Momentreglering,
pumprengdring, motorbroms och manga andra funktioner

PI’OdUCtiVity gor att du kan utnyttja den fulla potentialen i din process.
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ABB mjukstartare
Valjarguide
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Steg Process

PSTX - de avancerade modellerna

1 Vilken mjukstartarserie?

ABB har tre olika mjukstartarserier, och det forsta steget nar du
ska valja ar att bestamma vilken mjukstartarserie som uppfyller
motor- och applikationskraven. | valguiden till héger finns det

en detaljerad Oversikt dver mjukstartarnas funktioner som hjalper
dig med detta val.

2 Vilj ratt storlek

Né&r du har bestamt mjukstartarserie ska du valja ratt storlek pa
mjukstartaren. En mjukstartare véljs baserat pa motorstrommen,
sa nar du har valt serie gar du till sidan for just den serien och tar
reda pa vilken le (IEC) eller fullaststrom FLA (UL) som motsvarar
motorns markstrém. Det dr ocksa méjligt att anvanda spanningen
och effekten for detta val.

- Nar det behdvs full kontroll och motorskydd

- Nar det behdvs en avancerad mjukstartare med manga funktioner
« Nar motorn ar ansluten i insidedelta eller i 690 V

PSE - de effektiva modellerna

« Nar utrymmet ar begransat

« Nar det beh6vs normala mjukstartarfunktioner och skydd

« Nar en pump drivs

PSR - de kompakta modellerna

« Nar det racker med att mjukstartaren har standardfdrdelar och -varden

« N&r en liten motor drivs
« Nar det behdévs upp till 100 starter/timme

Funktion PSR PSE PSTX
3 Forfina valet Strombegransning - [ [ J
Det sista steget ar att forfina valet, och det ar tre olika faktorer Rampstromgrans och dubbel stromgrans - - [}
att ta hansyn till, ndmligen: Elektroniskt skydd mot motoréverbelastning - ) o
1. Normal eller tung last? Se tabellen nedan. Om lasten " X :
wpil = N Dubbelt 6verbelastningsskydd - - o =
betecknas som tung last ska du vilja ndsta storlek pa - o
mjukstartare i serien. Underbelastningsskydd - [ o 5
2. H6g omgivningstemperatur? Klassa ned mjukstartaren med Underbelastningsskydd effektfaktor - - [} gr
formlerna nedan. Skydd mot I3st rotor - ° ® §
P .
3. H6g h6jd? Klassa ned mjukstartaren med formeln nedan. Skydd mot strdm/spanningsobalans _ _ ° :=,
=
. _ _ 3
Obs! Om applikationen ar mer komplicerad och det finns specifika krav pa Fasomka.st'mngsskydd o =}
accelerationstid, maximal startstrém eller manga starter per timme bdr du anvanda Kunddefinierat skydd - - o -
programmet Prosoft for att forfina ditt val. Motorvirme _ _ ) “3-
[0}
PTC/PT100-ingang fér motorskydd - - o
. I Over-/underspinningsskydd - - [
Hojdform
ojctorme Jordfelsskydd - - [ J
Klassa ned fér héjder mellan 1 000 och 4 000 m (3 280 och 13 120 fot) nb d bypass ° ° °
med féljande formel for alla mjukstartare: yggd byp
Insidedelta-anslutning mojlig - - ®
I meter: % av le = 100 - (x-1000)/150 — o
Grafisk display och tangentbord - [} [ J S
. 0 = —(v- 3
I fot: % av FLA = 100 - (y-3280)/480 Léstagbart tangentbord _ _ ° 3
w w . . s
dar x/y ar den faktiska héjden i m/fot Motorgangtid och startriknare _ _ o I
Temperaturformel Programmerbara varningsfunktioner - - ) §
PSTX och PSR Diagnostik - - e &
I Celsius: 40...60 °C: Minska le med 0,8%/°C Overbelastning utlsningstid - L %
| Fahrenheit: ~ 104...140 °F: Minska FLA med 0,44%/°F Overbelastning avsvalningstid - - ® 2
° o
PSE Analog utgang - [ ([ ] (:na
X X Faltbusskommunikation o [ o =
| Celsius: 40...60 °C: Minska le med 0,6%/°C — o
. . Handelselogg - ) e =
| Fahrenheit: 104...140 °F: Minska FLA med 0,33%/°F . o
Flera sprak - - 17
Elmatning - - ]
Momentreglering - [ ] [ ]
Momentbegransning - - (]
Typiska anvindningsomraden Lackade kretskort - d L o
. x
Normal startlast Tung startlast Hemmaldge - - L T g
. . _ _ ]
Bogpropellrar Centrifugalflaktar Jogga med lag hastighet fram/back ) 23
Dynamisk broms - - o ==
Kompressorer Krossar R =8
. Hallbroms - - ® =5
Hissar Blandare Sekvensstart _ B ° o E
Centrifugalpumpar Transportband (langa) Fullspanningsstart _ _ ° m
Transportband (korta) Kvarnar Kickstart - ) °
Rulltrappor Omroérare Automatisk pumprengéring = - (]

® = standard
O =tillval
— =finns ej
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ABB mjukstartare

PSR — de kompakta modellerna

Tekniska data

Driftspanning 208...600 V AC.
Manéverspanning 100...240 V AC, 50/60 Hz eller
24V AC/DC.

Markdriftstrém 3...105 A.

Tvafasstyrning.

Mjukstart med spanningsramp.

Mjukstopp med spanningsramp.

Inbyggd bypass fér energibesparing och enkel
installation.

Enkel instdllning med tre potentiometrar.
Faltbusskommunikation med stickpropps-
adapter och FieldBusPlug.

« Run- och ramptopprelder finns fér 6vervakning.
« Anslutningssatser finns fér anslutning till ABB:s
manuella motorstartare (MMS).

Tillgdngliga kommunikationsprotokoll
« Modbus RTU

- PROFIBUS

« DeviceNet

Certifieringar och godkdannanden
« CE, cULus, CCC, EAC, ANCE, C-tick, PRS

Minska elektriska pakanningar och hall motorn skyddad med MMS

den manuella motorstartaren gar det att bygga en kompakt och komplett

-@'-Q. PSR minskar motorns startstrom. Tack vare méjligheten att ansluta den till

startlésning med skydd mot 6verbelastning och kortslutning.

Spara tid och pengar med inbyggd bypass och enkel instéllning

PSR har inbyggd bypass som ar verifierad av ABB, vilket innebar att du
sparar tid vid installationen och utrymme i din panel. Installningen sker
mycket snabbt och enkelt med tre potentiometrar.

Minska de mekaniska pakanningarna pa din motor

applikationen och 6kar tillgangligheten och driftsakerheten.

/ Mjukstart och mjukstopp med PSR minskar det mekaniska slitaget pa

PSR matt och vikt

Ram- H w D Vikt Vikt
storlek (mm) (mm) (mm) (kg) (Ib)
PSR3...16 140 45 113,5 0,45 0,99 H
PSR25...30 160 45 128 0,60 1,43
PRS37...45 187 54 153 1,0 2,20
PSR60...105 220 70 180 2,27 5,0




PSR - DE KOMPAKTA MODELLERNA

Bestallningsinformation
Normal start, klass 10, in-line

1SFC132020V0001

PSR3 ... PSR16

1SFC132072V0001

PSR25 ... PSR30

S

1SFC132024V0001

PSR37 ... PSR45

i

>

1SFC132028V0001

PSR60 ... PSR105
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For att valja mer exakt, anvand urvalsverktyget

for mjukstartaren som du hittar genom

att skanna QR-koden eller ga in pa:
new.abb.com/low-voltage/products/softstarters

Miérkspéanning U,, 208...600 V AC
Mandverspénning, U, 100...240 V AC, 50/60 Hz

IEC UL/CSA Typ Bestalllningskod
Markdrifteffekt Strom Markdrifteffekt Strom
230V 400V 500V 200/208V 220/240V 440/480V 550/600V
P, P, P, I P, 2 2 P, FLA
(kw) (kW) (kW) (A) (hp) (hp) (hp) (hp) (A)

0,75 1,5 2,2 3,9 0,5 0,75 2 2 3,4 PSR3-600-70 1SFA896103R7000
1,5 3 4 6,8 1 1.5 3 5} 6,1 PSR6-600-70 1SFA896104R7000
2,2 4 4 9 2 2 5} 7,5 9 PSR9-600-70 1SFA896105R7000

3 5,5 5,5 12 3 3 7,5 10 11 PSR12-600-70 1SFA896106R7000
4 7,5 7,5 16 3 5 10 10 15,2 PSR16-600-70 1SFA896107R7000
5,5 11 15 25 7,5 7,5 15 20 24,2 PSR25-600-70 1SFA896108R7000
7,5 15 18,5 30 7,5 10 20 25 28 PSR30-600-70 1SFA896109R7000
7,5 18,5 22 37 10 10 25 30 34 PSR37-600-70 1SFA896110R7000
11 22 30 45 15 15 30 40 46,2 PSR45-600-70 1SFA896111R7000
15 30 37 60 20 20 40 50 59,4 PSR60-600-70 1SFA896112R7000
22 37 45 72 20 25 50 60 68 PSR72-600-70 1SFA896113R7000
22 45 55 85 25 30 60 75 80 PSR85-600-70 1SFA896114R7000
30 55 55 105 30 40 75 100 104 PSR105-600-70 1SFA896115R7000
Miarkspéanning U,, 208...600 V AC
Mandverspénning, U, 24 V AC/DC, 50/60 Hz

0,75 1,5 2,2 3,9 0,5 0,75 2 2 3,4 PSR3-600-11 1SFA896103R1100
1,5 3 4 6,8 1 1,5 3 5 6,1 PSR6-600-11 1SFA896104R1100
2,2 4 4 9 2 2 7,5 9 PSR9-600-11 1SFA896105R1100

3 5,5 5,5 12 3 3 7,5 10 11 PSR12-600-11 1SFA896106R1100

4 7,5 7,5 16 3 5 10 10 15,2 PSR16-600-11 1SFA896107R1100
5,5 11 15 25 7,5 7,5 15 20 24,2 PSR25-600-11 1SFA896108R1100
7,5 15 18,5 30 7,5 10 20 25 28 PSR30-600-11 1SFA896109R1100
7,5 18,5 22 37 10 10 25 30 34 PSR37-600-11 1SFA896110R1100
11 22 30 45 15 15 30 40 46,2 PSR45-600-11 1SFA896111R1100
15 30 37 60 20 20 40 50 59,4 PSR60-600-11 1SFA896112R1100
22 37 45 72 20 25 50 60 68 PSR72-600-11 1SFA896113R1100
22 45 55 85 25 30 60 75 80 PSR85-600-11 1SFA896114R1100
30 55 55 105 30 40 75 100 104 PSR105-600-11 1SFA896115R1100
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ABB mjukstartare
PSE — de effektiva modellerna

Tekniska data

Driftspanning 208...600 V AC.
Manéverspanning 100...250 V AC, 50/60 Hz.
Markdriftstrém 18...370 A.

Tvafasstyrning.

Spanningsramp och momentreglering for bade
start och stopp.

Strémbegransning.

Kickstart.

Inbyggd bypass fér energibesparing och enkel
installation.

Lackade kretskort som ar skyddade mot smuts,
fukt och korrosiv atmosfar.

Belyst display med sprakneutrala symboler.
Externt tangentbord i kapslingsklass IP66

- (typ 1, 4X,12) som tillval.

« Faltbusskommunikation med stickpropps-
adapter och FieldBusPlug.

- Analog utgang fér visning av motorstrémmen.

« Elektroniskt 6verbelastningsskydd.

« Underbelastningsskydd.

- Skydd mot Iast rotor.

Tillgangliga kommunikationsprotokoll
« Modbus RTU

- PROFIBUS

« DeviceNet

« Modbus/TCP

Certifieringar och godkannanden
« CE, cULus, CCC, EAC, ANCE, C-tick, ABS, DNV
GL, Lloyd’s Register, CCS, PRS, Class NK

.C} Grundlaggande motorskydd och strombegransning
PSE innehaller de viktigaste skydden for att hantera olika belastnings-
situationer som kan intraffa med pumpar som t.ex. dverbelastning och
underbelastning. Strombegransningen ger dig 6kad kontroll dver motorn
vid start och gor att du kan starta motorn aven om natet ar svagt.

Sparar tid och pengar med inbyggd bypass och kompakt design

PSE har inbyggd bypass som &r verifierad av ABB, vilket innebar att du
sparar tid vid installationen och utrymme i din panel. Tangentbordet ar
sprakneutralt och belyst fér enkel installning och drift i falt. Den kompakta
designen gor installationen snabb och enkel.

Momentreglering for eliminering av tryckslag i pumpar
Momentreglering ar det effektivaste sattet att stoppa en pump som gar
med fullt varvtal. PSE har en speciell momentstoppramp som ar
konstruerad tillsammans med en pumptillverkare fér att eliminera

tryckslag pa ett optimalt satt.

PSE matt och vikt

Ram- H w D Vikt Vikt
storlek (mm) (mm) (mm) (kg) (Ib)
PSE18...60 245 90 185,5 2,4 5,3
PSE72...105 245 90 185,5 2,5 5,5 H
PSE142...170 295 130 219,5 4,2 9,2
PSE210 435 190 236,5 9,5 20,9
PSE210...370 435 190 236,5 10,9 20,4

Y Obs! Inklusive HMI




PSE - DE EFFEKTIVA MODELLERNA

Bestallningsinformation

Normal start och tung startlast

1SFC132001V0001

PSE18 ... PSE105

1SFC132002V0001

PSE142 ... PSE170

1SFC132154V0001

New PSE210... PSE370"
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For att vdlja mer exakt, anvand urvalsverktyget

for mjukstartaren som du hittar genom

att skanna QR-koden eller ga in pa:
new.abb.com/low-voltage/products/softstarters

Normal start, klass 10, inline

Mérkspénning U, 208...600 V. Manéverspénning U, 100...250 V AC, 50/60 Hz

IEC UL/CSA Typ Bestdllningskod
Markdrifteffekt Stréom Markdrifteffekt Strom
230V 400V 500V 200/208V 220/240V 440/480V 550/600V
P, P, P, 1, P, 2 2 P, FLA
(kW) (kW) (kW) ™ (hp) (hp) (hp) (hp) (A)

4 7,5 11 18 5 5 10 15 18 PSE18-600-70 1SFA897101R7000
5,5 11 15 25 7,5 7,5 15 20 25 PSE25-600-70 1SFA897102R7000
75 15 18,5 30 75 10 20 25 28 PSE30-600-70 1SFA897103R7000

9 18,5 22 37 10 10 25 30 34 PSE37-600-70 1SFA897104R7000

11 22 30 45 10 15 30 40 42 PSE45-600-70 1SFA897105R7000
15 30 37 60 20 20 40 50 60 PSE60-600-70 1SFA897106R7000
18,5 37 45 72 20 25 50 60 68 PSE72-600-70 1SFA897107R7000
22 45 55 85 25 30 60 75 80 PSE85-600-70 1SFA897108R7000
30 55 75 106 30 40 75 100 104 PSE105-600-70 1SFA897109R7000
40 75 90 143 40 50 100 125 130 PSE142-600-70 1SFA897110R7000
45 90 110 171 60 60 125 150 169 PSE170-600-70 1SFA897111R7000
59 110 132 210 60 75 150 200 192 PSE210-600-70-1 1SFA897112R7001
75 132 160 250 75 100 200 250 248 PSE250-600-70-1 1SFA897113R7001
90 160 200 300 100 100 250 300 302 PSE300-600-70-1 1SFA897114R7001
110 200 250 370 125 150 300 350 361 PSE370-600-70-1 1SFA897115R7001
Tung startlast, klass 30, inline
Miérkspéanning U, 208...600 V. Mandverspéanning U, 100...250 V AC, 50/60 Hz

3 5,5 7,5 12 3 3 7,5 10 11 PSE18-600-70 1SFA897101R7000

4 7,5 11 18 5 5 10 15 18 PSE25-600-70 1SFA897102R7000
5,5 11 15 25 7,5 7,5 15 20 25 PSE30-600-70 1SFA897103R7000
7,5 15 18.5 30 7,5 10 20 25 28 PSE37-600-70 1SFA897104R7000

9 18,5 22 37 10 10 25 30 34 PSE45-600-70 1SFA897105R7000

11 22 30 45 10 15 30 40 42 PSE60-600-70 1SFA897106R7000
15 30 37 60 20 20 40 50 60 PSE72-600-70 1SFA897107R7000
18,5 37 45 72 20 25 50 60 68 PSE85-600-70 1SFA897108R7000
22 45 55 85 25 30 60 75 80 PSE105-600-70 1SFA897109R7000
30 55 75 106 30 40 75 100 104 PSE142-600-70 1SFA897110R7000
40 75 90 143 40 50 100 125 130 PSE170-600-70 1SFA897111R7000
45 90 110 171 60 60 125 150 169 PSE210-600-70-1 1SFA897112R7001
59 110 132 210 60 75 150 200 192 PSE250-600-70-1 1SFA897113R7001
75 132 160 250 75 100 200 250 248 PSE300-600-70-1 1SFA897114R7001
90 160 200 300 100 100 250 300 302 PSE370-600-70-1 1SFA897115R7001

9 Obs! PSE210...370-1 blir tillgdngliga i slutet av 2018.
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ABB mjukstartare
PSTX —den avancerade serien

Tekniska data

Driftspanning 208...690 VAC.
Manéverspanning 100...250 V, 50/60 Hz.

PSTX markdriftstréom 30...1250 A (insidedelta:
2160 A).

Trefasstyrning.

Bade inline- och insidedeltaanslutning.
Lackade kretskort som ar skyddade mot smuts,
fukt och korrosiv atmosfar.

Léstagbart tangentbord i kapslingsklass IP66
(typ 1, 4X,12).

Grafisk display med 17 sprak for enkel
instéllning och drift

Inbyggd bypass fér energibesparing och enkel
installation.

Inbyggd Modbus RTU fér évervakning och
styrning.

« Stoder alla vanliga kommunikationsprotokoll.
- Analog utgang fér matning av strém, spanning,
effektfaktor etc.

Tillgdngliga kommunikationsprotokoll
« Inbyggt: Modbus RTU

Anybus/FBP:

- Modbus RTU

- PROFIBUS DP

- DeviceNet

- EtherNet/IP

- PROFINET

- Modbus TCP

Certifieringar och godkdannanden
« CE, cULus, CCC, EAC, ANCE, C-tick, ABS, DNV
GL, Lloyd’s Register, CCS, PRS, Class NK

Komplett motorskydd

PSTX ger ett komplett motorskydd i endast en enhet och kan hantera bade belastnings-
och natverkssvangningar. PT-100 jordfelsskydd och 6ver-/underbelastningsskydd
tillsammans med manga andra funktioner haller din motor sdkrare dn nagonsin tidigare.

8

Inbyggd bypass sparar tid och pengar

Nar fullt varvtal ar uppnatt aktiverar PSTX sin bypass. Det sparar energi och minskar aven
mjukstartarens varmealstring. PSTX har inbyggd bypass som ar verifierad av ABB, vilket
innebar att du sparar tid vid installationen och utrymme i din panel.

Fullstandig kontroll av pumpar

Det ar dags att utnyttja den fulla potentialen i dina processer. PSTX innehaller manga
funktioner, bl.a. momentreglering som ar det effektivaste sattet att starta och stoppa
pumpar. Funktionen fér pumprengéring kan reversera pumpflédet och spola ur
rorledningarna, vilket sakerstaller tillgdngligheten for ditt pumpsystem.

/‘

PSTX matt och vikt

Ram- H w DY Vikt Vikt
storlek (mm) (mm) (mm) (kg) (Ib)
PSTX30...105 314 150 197,5 6,10 13,45
PSTX142...170 377 199 283,3 9,60 21,16
PSTX210...370 470 258 279,1 12,70 27,99 H
PSTX470...570 493 361 282,15 25,00 55,12
PSTX720...840 493 435 366,5 46,20 101,85
PSTX1050 B3 435 366,5 64,20 141,64
PSTX1250 565 435 366,5 64,70 142,64

Y Obs! Inklusive HMI
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Bestallningsinformation
Normal start, klass 10, in-line

For att vdlja mer exakt, anvand urvalsverktyget

for mjukstartaren som du hittar genom

att skanna QR-koden eller gd in pa:
new.abb.com/low-voltage/products/softstarters

1SFC132103V0001
1SFC132101V0001

1SFC132058V0001
1SFC132098V0001

1SFC132038V0001

PSTX30...PSTX105 PSTX142...PSTX170 PSTX210...PSTX370

1SFC132053V0001

PSTX470 ... PSTX570

PSTX720... PSTX840

PSTX1050... PSTX1250

Normal start, klass 10, inline. F6r ytterligare PSTX, se mjukstartarens huvudkatalog, lank.
Mirkspéanning U,, 208...600 V. Man&verspéanning U, 100...250 V AC, 50/60 Hz

IEC UL/CSA Typ Bestdllningskod
Markdrifteffekt Stréom Markdrifteffekt Strém
400V 500V 690V 200/208V 220/240V 440/480V 550/600V
P, P, P, A P, P, P, P, FLA
(kw) (kW) (kW) (A) (hp) (hp) (hp) (hp) (A)
15 18,5 - 30 7,5 10 20 25 28 PSTX30-600-70 1SFA898103R7000
18,5 22 - 37 10 10 25 30 34 PSTX37-600-70 1SFA898104R7000
22 25 - 45 10 15 30 40 42 PSTX45-600-70 1SFA898105R7000
30 37 - 60 20 20 40 50 60 PSTX60-600-70 1SFA898106R7000
37 45 - 72 20 25 50 60 68 PSTX72-600-70 1SFA898107R7000
45 55 - 85 25 30 60 75 80 PSTX85-600-70 1SFA898108R7000
55 75 - 106 30 40 75 100 104 PSTX105-600-70 1SFA898109R7000
75 90 - 143 40 50 100 125 130 PSTX142-600-70 1SFA898110R7000
90 110 - 171 50 60 125 150 169 PSTX170-600-70 1SFA898111R7000
110 132 - 210 60 75 150 200 192 PSTX210-600-70 1SFA898112R7000
132 160 - 250 75 100 200 250 248 PSTX250-600-70 1SFA898113R7000
160 200 - 300 100 100 250 300 302 PSTX300-600-70 1SFA898114R7000
200 257 - 370 125 150 300 350 361 PSTX370-600-70 1SFA898115R7000
250 315 - 470 150 200 400 500 480 PSTX470-600-70 1SFA898116R7000
315 400 - 570 200 200 500 600 590 PSTX570-600-70 1SFA898117R7000
400 500 - 720 250 300 600 700 720 PSTX720-600-70 1SFA898118R7000
450 600 - 840 300 350 700 800 840 PSTX840-600-70 1SFA898119R7000
560 730 - 1050 400 450 900 1000 1062 PSTX1050-600-70 1SFA898120R7000
710 880 - 1250 400 500 1000 1200 1250 PSTX1250-600-70 1SFA898121R7000
Mirkspéanning U, 208...690 V. Mandverspéanning U,, 100...250 V AC, 50/60 Hz
15 18,5 25 30 7,5 10 20 25 28 PSTX30-690-70 1SFA898203R7000
18,5 22 30 37 10 10 25 30 34 PSTX37-690-70 1SFA898204R7000
22 25 37 45 10 15 30 40 42 PSTX45-690-70 1SFA898205R7000
30 37 55 60 20 20 40 50 60 PSTX60-690-70 1SFA898206R7000
37 45 59 72 20 25 50 60 68 PSTX72-690-70 1SFA898207R7000
45 55 75 85 25 30 60 75 80 PSTX85-690-70 1SFA898208R7000
55 75 20 106 30 40 75 100 104 PSTX105-690-70 1SFA898209R7000
75 90 132 143 40 50 100 125 130 PSTX142-690-70 1SFA898210R7000
90 110 160 171 50 60 125 150 169 PSTX170-690-70 1SFA898211R7000
110 132 184 210 60 75 150 200 192 PSTX210-690-70 1SFA898212R7000
132 160 220 250 75 100 200 250 248 PSTX250-690-70 1SFA898213R7000
160 200 257 300 100 100 250 300 302 PSTX300-690-70 1SFA898214R7000
200 257 355 370 125 150 300 350 361 PSTX370-690-70 1SFA898215R7000
250 315 450 470 150 200 400 500 480 PSTX470-690-70 1SFA898216R7000
315 400 560 570 200 200 500 600 590 PSTX570-690-70 1SFA898217R7000
400 500 710 720 250 300 600 700 720 PSTX720-690-70 1SFA898218R7000
450 600 800 840 300 350 700 800 840 PSTX840-690-70 1SFA898219R7000
560 730 1000 1050 400 450 900 1000 1062 PSTX1050-690-70 1SFA898220R7000
710 880 1200 1250 400 500 1000 1200 1250 PSTX1250-690-70 1SFA898221R7000
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Tillbehor
PSR mjukstartare

For mjukstartare typ Typ Bestidllningskod Forp. Vikt (st)
ant.
kg -
Anslutningssats
PSR3...16 PSR16-MS116 1SFA896211R1001 1 0,022 (0,049)
PSR25...30 PSR30-MS132 1SFA896212R1001 1 0,040 (0,088)
PSR60...105 PSR105-MS495 1SAM501903R1001 1 0,034 (0,075)
PSR37...45 PSR45-MS165 1SFA896216R1001 1 0,050 (0,110)
PSR60...72 PSR60-MS165 1SFA896215R1001 1 0,050 (0,110)
_.._.1.1
Flakt
"\ PSR3 ... PSR45 PSR-FAN3-45A 1SFA896311R1001 1 0,010 (0,022)
E PSR60 ... PSR105 PSR-FANG0-105A 1SFA896313R1001 1 0,013 (0,029)
Uttagsforstoringar
J PSR60 ... PSR105 PSLW-72 1SFA899002R1072 1 0,150 (0,033)
. Ledningsarea mm?
1x10..50 mm?,
2x10...25 mm?
FieldBusPlug anslutningstillbehor
PSR3 ... PSR105 PS-FBPA 1SFA896312R1002 1 0,060 (0,132)

i
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I
Tillbeho
PSE mjukstartare
F6r mjukstartare typ Ledningsarea f\tdragnings- Typ Bestilllningskod Forp. Vikt (st)
moment max. ant.
(mm?) (Nm) kg (Ib)
Anslutningskontakter fér kopparkablar
E PSE142 ... PSE170 6...120 14 - 1SDA066917R1 3 0,113 (0,249)
2
ﬁ PSE142 ... PSE170 2x(50...120) 16 LZ185-2C/120 1SFNO74709R1000 3 0,100 (0,220)
15 PSE210 ... PSE370 16...300 25 - 1SDA055016R1 3 0,133  (0,293)
Anslutningskontakter fér aluminium- och kopparkablar
PSE142 ... PSE170 95...185 31 - 1SDA054988R1 3 0,078 (0,172)
PSE210... PSE370 185...240 43 - 1SDAO55020R1 3 0,133 (0,293)
For mjukstartare typ Matt hal o bar Typ Bestallningskod Forp. Vikt (st)
(mm?) ant.
(mm?) kg (Ib)
Uttagsférstoringar
i PSE18 ... PSE105 6,5 15x3 LW110 1SFNO74307R1000 1 0,100 (0,220)
‘1:}:?(} PSE142 ... PSE170 10,5 17,5x5 Lw185 1SFNO74707R1000 1 0,450 (0,992)
- PSE210... PSE370 10,5 20x5 LW300 1SFNO75107R1000 1 1,230 (2,712)
For mjukstartaretyp  Erforderligt Typ Bestallningskod Forp. Vikt (st)
antal ant.
kg (Ib)
Uttagshélje
- PSE142 ... PSE170, 2 LT185-AC 1SFN124701R1000 2 0,050 (0,110)
kort, for anv. med kabelklammor
PSE210 ... PSE370, 2 LT300-AC 1SFN125101R1000 2 0,070  (0,154)
kort, for anv. med kabelklammor
PSE142 ... PSE170, 2 LT185-AL 1SFN124703R1000 2 0,220 (0,485)
lang, fér anv. med klamkabelskor
PSE210... PSE370, 2 LT300-AL 1SFN125103R1000 2 0,280 (0,617)
lang, fér anv. med klamkabelskor
F6r mjukstartare typ Typ Bestallningskod Forp. Vikt (st)
ant.
kg (Ib)
Extern manéverpanel med 3 m. kabel
PSE18 ... PSE370 PSEEK 1SFA897100R1001 1 0,198 (0,437)
USB-kabel for serviceverktyg
Q PSE18 ... PSE370 PSECA 1SFA897201R1001 1 0,130 (0,287)
FieldBusPlug anslutningstillbehor
PSE18 ... PSE370 PS-FBPA 1SFA896312R1002 1 0,060 (0,132)
Utbyggnad av anslutnings-kit
PSE210 ... PSE370-1 LXR370 1SFA899222R1003 1 - -
Modbus adapter
PSE18...PSE370-1 PS-MBIA 1SFA899300R1020 1 - -
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Tillbehor
PSTX mjukstartare

FOR LAGSPANNING

F6r mjukstartaretyp Ledningsarea Atdragn. Typ Bestdllningskod Forp. Vikt (st)
moment /ant.
max.
(mm?) (Nm) kg (Ib)
Anslutningskontakter for kopparkablar
& PSTX142 ... PSTX170 6-120 8 - 1SDA066917R1 3 0,113 (0,249)
b
“ PSTX142 ... PSTX170 2 x (50-95) 16 LZ185-2C/120 1SFNO74709R1000 3 0,300 (0,661)
g
PSTX210 ... PSTX370 16-240 25 - 1SDA055016R1 3 0,133 (0,293)
PSTX210 ... PSTX370 2 x(70-185) 22 0OZXB4 1SCA022194R0890 3 0,570 (1,257)
PSTX470 ... PSTX570 2 x(120-240) 35 - 1SDAO13922R1 3 0,570 (1,257)
PSTX570 ... PSTX1050 3x(70-185) 45 - 1SDAO13956R1 3 0,570 (1,257)
Anslutningskontakter fér aluminium- och kopparkablar
PSTX142 ... PSTX170 95-185 31 - 1SDA054988R1 3 0,078 (0,172)
PSTX210 ... PSTX370 185-240 43 - 1SDA0O55020R1 3 0,133 (0,293)
PSTX470 ... PSTX1050 2 x (120-240) 31 - 1SDA023380R1 3 0,110 (0,243)
For mjukstartare typ Matt hal-o bar Typ Bestdllningskod Forp. Vikt (st)
/ant.
(mm?) (mm?) kg (Ib)
Uttagsfoérlangningar
e PSTX142 ... PSTX170 8,5 17,5x5 LX205 1SFNO74810R1000 1 0,250 (5,551)
_‘_-_ﬂi"'!';f PSTX210... PSTX370 10,5 20x5 LX370 1SFNO75410R1000 1 0,350 (0,772)
"’f PSTX470... PSTX570 10,5 25x5 LX460 1SFNO75710R1000 1 0,500 (1,102)
PSTX720 ... PSTX840 13 40x 6 LX750 1SFNO76110R1003 1 0,850 (1,874)
Uttagsforstoringar
PSTX30 ... PSTX105 6,5 15x3 LW110 1SFNO74307R1000 1 0,100 (0,220)
" PSTX142 ... PSTX170 10,5 17,5x5 LW205 1SFN0O74807R1000 1 0,250 (5,551)
PSTX210... PSTX370 10,5 20x5 LW370 1SFNO75407R1000 1 0,450 (0,992)
PSTX470... PSTX570 10,5 25x5 LW460 1SFNO75707R1000 1 0,730 (1,609)
PSTX720 ... PSTX840 13 40x 6 LW750 1SFNO76107R1000 1 1,230 (2,712)
Anslutnings-kit Erf. antal Typ Bestallningskod Forp. Vikt (st)
/ant.
kg (Ib)
Mutter och bricka till uttag
PSTX142 ... PSTX170 1 PSLE-185 1SFA899221R1002 1/6st 0,200 (0.441)
PSTX210... PSTX370 1 PSLE-300 1SFA899221R1003 1/2 st 0,300 (0.661)
- PSTX470 ... PSTX570 1 PSLE-460 1SFA899221R1004 1/6st 0,600 (1,323)
&
PSTX720 ... PSTX840 1 PSLE-750 1SFA899221R1005 1/6 st 0,750 (1,653)
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F6r mjukstartare typ Erforderligt Typ Bestallningskod Forp. Vikt (st)
antal ant.
kg (Ib)
Uttagshélje
PSTX142 ... PSTX170, 2 LT205-30C 1SFN124801R1000 2 0,050 (0,110)
e kort, fér anvandning
med anslutn.klammor
PSTX210 ... PSTX370, 2 LT370-30C 1SFN125401R1000 2 0,035 (0,077)
kort, fér anvandning
med anslutn.klammor
PSTX142 ... PSTX170, 2 LT205-30L 1SFN124803R1000 2 0,220 (0,485)
lang, fér anvandning
med kabelskor
PSTX210... PSTX370, 2 LT370-30L 1SFN125403R1000 2 0,280 (0,617)
lang, fér anvandning
med kabelskor
PSTX210... PSTX370, 2 LT370-30D 1SFN125406R1000 2 0,150 (0,331)
lang och djup fér anv.med
férlangnings-
kabelklammor, ATK300/2
och OZXB4
PSTX470 ... PSTX570, 2 LT460-AC 1SFN125701R1000 2 0,100 (0,220)
T ™ kort, fér anvandning
med anslutn.klammor
PSTX720 ... PSTX840, 2 LT750-AC 1SFN126101R1000 2 0,120 (0,265)
kort, fér anvandning
med anslutn.klammor
PSTX470 ... PSTX570, 2 LT460-AL 1SFN125703R1000 2 0,800 (1,764)
lang, for anvandning
med kabelskor
PSTX720 ... PSTX840, 2 LT750-AL 1SFN126103R1000 2 0,825 (1,819)
lang, for anvandning
med kabelskor
Anybus anslutningstillbeh6r fér kommunikationsprotokoll
Anybus passande fér PSTX30 ... PSTX1250
i Profibus AB-PROFIBUS-1 1SFA899300R1001 1 0,042 (0,093)
DeviceNet AB-DEVICENET-1 1SFA899300R1002 1 0,042 (0,093)
ks Modbus-RTU AB-MODBUS-RTU-1 1SFA899300R1003 1 0,042 (0,093)
-lI“‘l_
: EtherNet/IP (2-portar) AB-ETHERNET-IP-2 1SFA899300R1006 1 0,042 (0,093)
: Modbus/TCP (2-portar) AB-MODBUS-TCP-2 1SFA899300R1008 1 0,042 (0,093)
: Profinet (2-portar) AB-PROFINET-10-2 1SFA899300R1010 1 0,042 (0,093)
FieldBusPlug anslutningstillbehor
PSTX30 ... PSTX1250 PS-FBPA 1SFA896312R1002 1 0,060 (0,132)
PSTX30 ... PSTX1250 PS-FBPK 1SFA899320R1002 1 0,150 (0,331)
hY
ABB:s FieldBusPlug passar for alla storlekar, se den senaste mjukstartarkatalogen.
1/0-modul, 24 V DC digital ingang
PSTX30 ... PSTX1250 DX111-FBP.O 1SAJ611000R0101 1 0,220 (0,485)
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Vi lanserar det mest omfattande
sortimentet av frekvensomriktare
och mjukstartare i varliden

ABB:s frekvensomriktare fér lagspanning

ABB frekvensomriktare foér lagspanning, fran 0,18
till 5600 kW, ar det bredaste produktsortimentet
pa marknaden. Dessa frekvensomriktare ar en
global referens som star for tillforlitlighet, enkel-
het, flexibilitet och innovationskraft under pro-
duktens hela livslangd.

Flera av ABB:s frekvensomriktare har en energi-
anvandningsalkylator som levererar férbruknings-
data. Informationen fran kalkylatorn kan anvan-
das for djupare analys och fér att trimma en
process for annu battre ekonomi.

Produkterna stdds av ett brett urval PC-verktyg,
faltbussar och kommunikationstillval.
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ABB:s mikrofrekvensomriktare

ABB:s mikrofrekvensomriktare passar manga
tillampningar i laga effekter som pumpar, flaktar
och transportérer. Vi fokuserar pa enkel integre-
ring i maskiner, vilket ger flexibla monterings-
alternativ och enkel idrifttagning.

ABB:s standardfrekvensomriktare

ABB:s frekvensomriktare fér generella applika-
tioner ar idealiska nar enkel installation, idrift-
tagning och anvandning prioriteras. Produkterna
kan inga isa gott som alla standardmadssiga
drivtillampningar, som pumpar och fldktar, liksom
i konstantmomenttillampningar som transpor-
torer.
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ABB:s frekvensomriktare for maskinapplikationer
ABB:s frekvensomriktare fér maskinapplikationer
kan konfigureras att uppfylla de exakta behov som
gaéller. Darfor levereras alla produkter mot specifik
order. Omriktarna tdcker ett brett effekt- och span-
ningsomrade. Med de manga standard- och tillvals-

funktionerna och den flexibla programmeringen kan

produkterna latt anpassas for varje uppgift.

ABB motion control products
ABB erbjuder en mangd olika rorelse- och maskin-

styrningsldsningar for industriella tillampningar som

etikettering, paketering, plockning, buteljering,

laserskarning, kapning, av- och parullningsmaskiner.

ABB:s I6sningar for Motion Control

ABB har ett brett utbud av kompletta maskin-
styrningsldsningar fér de mest skilda industriella
tildmpningar, som etikettering, emballering,
buteljering, plockning/placering, laserkapning-/
trimning, stapling, mattkapning, flygande sax,
banmatning och roterande inslagning i h6g
hastighet.

Industrispecifika frekvensomriktare

ABB:s industrispecifika frekvensomriktare ger
vara kunder dedicerade drivsystemldsningar for
AC-motorer inom branscher som HVAC samt
vatten och avlopp. | ndra samarbete med dessa
branscher har vi utvecklat malinriktade funk-
tioner som hjélper dig att forbattra dina totala
prestanda, samtidigt som du minskar energi-
anvandningen. Inbyggda tillampningsmakron goér
det enkelt att definiera och anpassa processer.

ABB:s stromriktare

ABB:s stromriktare, fran 9 till 18 000 kw, erbjuder
marknadens basta effekt/storlekférhallande. En-
heterna ar konstruerade for de flesta branscher,
inklusive metall, cement, gruvbrytning, papper
och massa, tryckning, livsmedel och drycker, trad-
tillverkning, testriggar, skidliftar och kranar.
ABB:s stromriktare finns som kompletta skap,
som moduler fér skapmontering och som upp-
graderingssatser. Med inbyggda faltmagnetise-
ringsenheter och integrerad PLC ar de det basta
alternativet pa stromriktarmarknaden for alla ny-
och efterinstallationer.

ABB:s mjukstartare

Mjukstartare ar en optimal kompromiss mellan
direktstartad startutrustning och frekvensom-
riktare fér manga olika applikationer. Med allt

du behover, fran bypass-kontaktor till 6verlast-
skydd, racker det med en mjukstartare for att du
ska fa tillgang till en kompakt och komplett start-
I6sning.

For ytterligare information, besok:
www.abb.se/frekvensomriktare
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Service som matchar dina behov

Dina servicebehov beror pa din verksamhet, livscykel for din utrustning
och affarsprioriteringar. Vi har identifierat vara kunders fyra vanligaste
behov och definierat servicealternativ for att tillfredsstalla dem. Vilket
ar ditt val for att hdlla dina frekvensomriktare pa maximal prestanda?

Ar tillgénglighet din hogsta
prioritet?

Hall dina omriktare i kontinuerlig drift med

noggrant planerat och genomfért underhall.

Bland vara tjanster kan ndmnas:
« Livscykelanalys

- Installation och idrifttagning

» Reservdelar

- Forebyggande underhall

» Rekonditionering

« ABB:s serviceavtal

- Drive Exchange

Effektiva processer

Ar snabb service en
nyckelfraga?

Om dina omriktare kraver omedelbara atgarder i
problemsituationer star vart globala natverk till
din tjanst.

Bland vara tjanster kan nimnas:
« Teknisk support

- Reparation pa plats

« Fjarrsupport

« Avtal om responstid

- Utbildning

Snabb respons
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Frekvensomriktarservice
Ditt val, din framtid

Din framtid styrs av vilken serviceniva du viljer
for dina enheter

Oavsett vilken niva du valjer bor ditt beslut vara
val underbyggt. Gissa inte! Vi har den kompetens
och erfarenhet som behodvs for att hjdlpa dig att
hitta och implementera ratt serviceniva for dina
drivsystem. Du kan bérja med att stélla dig tva
viktiga fragor:

« Varfor ska min frekvensomriktare servas?

« Hur skulle min optimala servicel6sning se ut?

Harifran har du var vagledning och fulla stéd, uti-
fran vad du an valjer for dina frekvensomriktare
under hela deras livstid.

Behover du utdka dina
tillgangars livslangd?

Maximera din frekvensomriktares livslangd
med var hjalp.

Bland vara tjanster kan ndmnas:

« Livscykelanalys

« Uppgradering, renovering och modernisering
- Utbyte, eliminering och materialatervinning

Livscykeladministration

Ditt val och ditt foretags effektivitet

ABB Drive serviceavtal later dig fokusera pa din
karnverksamhet. Ett urval av fordefinierade
servicealternativ som motsvarar dina behov ger
hogre tillforlitlighet, battre prestanda, 6kad livs-
langd och battre kontroll dver kostnader. Darmed
kan du minska risken for oplanerade driftstopp
och budgetera underhallet med stérre sdkerhet.

Vi kan hjdlpa dig béattre om vi vet var du star!
Registrera din omriktare pa www.abb.com/
drivereg férmdjlighet till férlangd garanti och
andra férmaner.

Ar prestanda avgdrande
for din verksamhet?

Fa ut optimala prestanda ur dina maskiner
och system.

Bland vara tjanster kan ndmnas:

- Konstruktion och radgivning

- Inspektioner och diagnostik

« Uppgradering, renovering och modernisering

« Verkstadsreparation

- Skraddarsydd service, sdsom energibesparing
berakningar

Prestandaforbattringar
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Frekvensomriktarservice
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Oka livslangden och sakra hogsta prestanda

Det dr du som bestammer 6ver varje fas i livs-
cykeln hos dina frekvensomriktare. Livscykel-
ansvaret kan forenklat delas in i fyra faser enligt
féljande modell. Modellen visar var under livs-
cykeln som ABB rekommenderar och tillhanda-
haller service av dina enheter.

Nu ar det enkelt for dig att se den
exakta servicen och underhdllet
for dina enheter.

Livscykelfaser for ABB:s frekvensomriktare:

Klassisk

Begransad

Foraldrad

Komplett utbud av livscykelservice och support

Begransat utbud av livs-
cykelservice och support

Utbyte, eliminering och
materialdtervinning

Produkt

Servictjanster

Serieproduktion har upp- Produkten finns inte
hort. Produkten finns till- langre tillganglig.

ganglig fér komplettering
och som reservdel fér
fornyelse av installerad
bas.

Fullt utbud av livscykel- Begransat utbud av

s Ese s fansallsERpieliers  livscykelservice finns

Produktforbattringar

kan finnas tillgangliga

genom I6sningar for

uppgradering.

Vi haller dig informerad
Vi haller dig informerad om varje steg pa vdagen
och aviserar respektive meddelar livscykelstatus.

Fordelen for dig ar att du far tydlig information
om frekvensomriktarnas status och exakta de-
taljer om tillgangliga servicetjanster. Det hjalper
dig att planera de serviceatgarder du féredrar i
god tid och sakerstalla att I6pande support alltid
finns tillganglig.

tillgangligt.

Produkten finns inte
langre tillganglig.

Utbyte, eliminering och
materialatervinning
finns tillgangligt.

Reservdelar finns endast

i man av befintligt lager.

Steg 1

Avisering om livscykelstatus

Aviseringen ger dig information i god tid om

att frekvensomriktaren gar in i en ny livscykelfas
och hur detta paverkar det tillgdngliga service-
utbudet.

Steg 2

Meddelande om livscykelstatus

Meddelandet ger dig information om frekvens-
omriktarens nuvarande livscykelstatus samt till-
gangen pa produkter och servicetjanster, livs-
cykelplan och rekommenderade atgarder.
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